MN700S

Sensor de seguranca codificado com RFID
MN35010-BPKG/CD/US

‘ -

o
\
S
|

&
‘
®

18

\
’c'\ﬁ

T
72
60
|

[ [

AT S
4.3

3
(D4

i _q_._!_ ~ ~| 1 S T
~N ~N i
— | {}
| S a2
I W=
== == f
] ot ||
| 9} 1
=1 —V ==
M12x1_ BRIBE
85 | | | |56
1 Sensor
2 atuador codificado
c UK
cA

Caracteristicas do produto

Alcance de detecgédo [mm] 12; (com atuador definido)
Invélucro Retangular
DimensGes [mm] 72x18x 25

OSSD Saida OS1, OS2
Funcéo elétrica PNP

Saida de sinal O3

Funcéo elétrica PNP
Area de aplicacdo
Modelo atuador codificado

Modo de operacéo operagdo continua

Homologacéo de
radiotransmissédo para

Nota sobre a homologagao A lista de paises que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre
de radiotransmisséo equipamentos de radio pode ser encontrada em "Downloads".

EUA; Canad4; Australia; EU/RED; China; Cingapura; Nova Zelandia

Dados elétricos

Tensdo de operacéo V] 20,4...26,4 DC
Tensdo de isolagéo I\

o 32
classificada
Corrente de operagdo [mA] 40...700
Corrente sem carga [mA] 30
Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecéo 1

Protegédo contra inversao de
polaridade
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Tempo de atraso de [ms]

disponibilidade max. 1500
RFID

Freqgiiéncia de operacgao [MHZz] 0,125
Poténcia de emissédo ERP [mwW] 0,0002245

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 3

saidas

Saidas

Quantidade de saidas digitais 3; (2 x saida de seguranga; 1 x saida de sinal)
OSSD Saida 0S1, OS2

Funcéo elétrica PNP

Queda de tensdo max. da V] 35

saida de comutagdo DC '

Corrente residual max. [mA] 0,5

Carga de corrente max. por  [mA] 250; (categoria de utilizagdo DC-12)

saida

Frequéncia de comutacdo [Hz] 1
DC

Dados de saida Interface tipo C classe 2
P_rotggéo contra curto- sim
circuitos

Proteg&o contra sobrecarga sim
Carga capacitiva max. nF

CL_gmax P ok 200
Saida de sinal O3

Funcéo elétrica PNP
Queda de tensdo max. da V] 35
saida de comutagdo DC '
Corrente residual max. [mA] 0,5

Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [mm] 12; (com atuador definido)

Distancia de desconexao [mm]

16
segura s(ar)

Precisao | desvios

Histerese [%0] 20

Preciséo de repetibilidade da  [%)]

- (0
saida analdgica <10; (% Sn)

Tempos de reacdo
Tempo de resposta apés [ms]

- 160
requisito de seguranca
Tempo de reacéo na [ms]
aproximagéo na zona de 600
liberagao

Condicdes ambientais

Aplicacdes Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicacéo a prova de tempo
Temperatura ambiente [°C] -25...70
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Aviso sobre a temperatura do vida (til < 87600 h

ambiente

Temperatura ambiente [°C] 10...40

Aviso sobre a temperatura do vida Gtil £ 175200 h

ambiente

Umidade relativa do ar max. [%] para curto periodo: 5...95 %; duradouro: 5...70 %

Pressédo do ar [kPa] 80...106

,r:I;urra max. acima do nivel do  [m] 2000

Radiacédo ionizante ndo permissivel

Nevoeiro salino néao

Protecdo IP 65; IP 67

CertificacOes | testes

EMC IEC 60947-5-3

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 30 g (11 ms)

Resisténcia a vibragbes IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)

Corresponde aos requisitos ISO 13849-1: 2015 categoria 4, PL e
IEC 62061 SIL 3

Vida atil TM (Mission Time) [h] < 175200

Vida util TM (especificacbes 20 anos

adicionais)

PFH [1/h] 1,5E-09

Peso [a] 175,5

Invélucro Retangular

Montagem ndo embutido

Tipo de montagem dobradica do lado direito

DimensGes [mm] 72x18x 25

Materiais PA

Max. torque de aperto [Nm] 0,8...2

Displays / elementos de operacao

Display Funcéo 1 x LED, (ACT)
Entrada 1 x LED, (IN)
Saida 1 x LED, (OUT)
em operacao 1 x LED, (PWR)
Material incluido atuador codificado
arruelas: 4

tampa de protecao: 8
Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica - conector

Conexao: 1 x M12; codificacdo: A; Contatos: 5; Corpo: 1.4301 (aco inoxidavel / 304)
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1: Unidade logica relacionada com a seguranca
2: controlador légico programavel (CLP)
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