E17324

Schaltnocken fiir Schwenkantriebe
PUCKI/IND/BK/65/8

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: E12724 oder E12725
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehdors eventuell abweichende technische Daten.
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Einsatzbereich

Ausfuhrung fur mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder
handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht [¢]] 62,9

Schaltnocken Durchmesser  [mm] 65

Lochpaarabstand [mm] 80

Wellenhéhe Ventilantrieb [mm] 30

Anzahl der mégli_chen 8

Schaltfahnenpositionen

Werkstoffe Schaltnocken: PA 6 schwarz; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick
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