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Monitor de fluxo
SID10ADBFPKG/US-100
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1 Display do LED

2 pushbutton de ajuste
3 Max. torque de aperto 25 Nm

C€ CRN cus EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conex&o de processo conexao da rosca M18 x 1,5 Rosca interna

Quantidade de saidas digitais: 1

Area de aplicacédo

Substancias Fluidos liquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C] -25...80

Resisténcia a pressao 300 bar 30 MPa

MAWP nas aplicagdes 172,4 bar 17,24 MPa

segundo CRN
Fluidos liquidos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C] -25...80

Dados elétricos
Tensé&o de operacgéo \Y] 19..36 DC
Consumo de corrente [mA] <60

Resisténcia de isolamento [MQ]
min.
Classe de protecao Ml

100; (500 V DC)

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
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Retardo de prontidao [s] 10

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1

saidas
Saidas totais 1
Sinal de saida sinal de comutagao
Funcéo elétrica PNP
Quantidade de saidas digitais 1
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutagdo DC
Protecéo contra curto- .

S sim
circuitos
Versdo da protecdo contra .

L por impulso

curto-circuito
Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste
Comprimento da sonda L [mm] 45

Fluidos liquidos

Alcance de ajuste [cm/s] 3...300
Sensibilidade méaxima [cm/s] 3...100
Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s] 200...3000
Sensibilidade maxima [cm/s] 200...800

Precisao | desvios

Repetibilidade [cm/s] 1.5

Aviso sobre a para agua 5...100 cm/s; 25 °C

reprodutibilidade ajuste de fabrica
Derivagéo de temperatura

0.1; (para 4gua 5...100 cm/s; 10...70 °C
[cm/s x 1/K] (para agua emis )

Gradiente da temperatura [K/min] 300
Preciséo do ponto de ajuste [cm/s] +2...+ 10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fabrica)
Histerese [cm/s] 2...5; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fabrica)

Tempos de reacdo
Tempo de resposta [s] 1...10

Fluidos liquidos
Tempo de resposta [s] 1..10

Fluidos gasosos
Tempo de resposta [s] 1...10
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Software | programacao

Ajuste do ponto de

comutagéo botGes
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
ammasenamento - 25..100
Protecao IP 67
CertificacOes | testes
EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 VIim
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio v
Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF [anos] 288
Certificado UL Numero de aprovacéo UL 102X
Peso [0] 232,2
Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @50/L=113
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); 1.4310 (aco inoxidavel / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
;\I/Iuei\;eonals em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); anel de vedagao: FKM 80 Shore A
Conex&o de processo conexao da rosca M18 x 1,5 Rosca interna
Diametro da sonda [mm] 8,2

Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 45

Displays /| elementos de operacao

Display Funcéo 10 x LED, tricolor

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4
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Conexao
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