PA3227

Transmissor de pressao com célula de medicao de ceramica
PA-001-RBN14-A-ZVGI/USI IV
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigao 0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...100 kPa
Conexéo de processo conexao da rosca 1/4" NPT Rosca interna

Area de aplicacédo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicacdo para aplicagOes industriais; para aplicagdes ferroviarias
Substancias fluidos liquidos e gasosos

Temperatura do fluido [°C] -25...90; (sob encomenda: -40...90 °C)

Min. Berstdruck 30 bar 435 psi 3 MPa
Resisténcia a pressao 10 bar 145 psi 1 MPa

Tipo de presséo presséo relativa

Dados elétricos
Tensdo de operagéo I\ 9,6..32 DC

Resisténcia de isolamento [MQ]
min.
Classe de protecédo 1

100; (500 V DC)

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analdgicas: 1

Saidas totais 1

Sinal de saida sinal analégico
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Quantidade de saidas

analégicas !
Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Carga max. [Q] 720; (Ub =24V, (Ub-9,6V)/20 mA)
Protecédo contra sobrecarga sim
Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de medigéao 0...1 bar 0...1000 mbar 0..14,5 psi 0...100 kPa
Precisao / desvios
Repetibilidade [% de duracéo] < 0,1; (nas variagdes de temperatura < 10K)
Desvio de caracteristicas <+0,25 (BFSL)/ <+ 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line
[% de duragao] (configurag&o do valor minimo); LS = ajuste de ponto limite)

Estabilidade ao longo do
tempo < 0,05; (por 6 meses)
[% de duragéo]

Coeficiente de temperatura do

ponto zero 0.1 (0...80 °C
[% de duracgéo / 10 L O )
K]
Coeficiente de temperatura da
amplitude
0,2; (0...80°C)

[% de duracédo / 10
K]

Tempos de reacdo

Tempo da resposta de passo [ms]
saida analégica

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] 2580
Temperatura de [°C]

armazenamento -40...100
Protecé@o P65

Certificacdes / testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio 10V
emissao de interferéncias segundo a diretriz de veiculos 2004/104/CE
CISPR 25
imunidade a ruido segundo a diretriz de veiculos 2004/104/CE
ISO 11452-2 HF irradiado 100 V/m
ISO 7637-2 pulse grau de severidade 4
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Categoria 3
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Categoria 2
MTTF [anos] 506
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
presséo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
AplicacOes ferroviarias DIN EN 50155/ IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
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Dados mecanicos

Peso [a] 225

Invélucro Cilindrico

Dimensées [mm] @30/L=75

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); FKM; PA; EPDM/X
?I/lu?;%nals em contato com o 1.4305 (ago inoxidavel / 303); ceramica; FKM
Ciclos de pressédo min. 100 milhges

Conexéo de processo conexdo da rosca 1/4" NPT Rosca interna
Elemento de

. . ndo (instalaca rior
estrangulamento disponivel do (instalagdo posterior)

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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