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Sensor de temperatura com cabo e conexdo de processo
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Caracteristicas do produto
Alcance de medicdo -50...250 °C -58...482 °F
Conexao de processo Adaptacéo de fixagcdo @ 10 mm
Comprimento de instalagdo  [mm]
42

EL
Area de aplicacédo
Elemento de medicéo 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Resisténcia a pressao [bar] 160
Aviso da resisténcia a para montagem no adaptador do anel progressivo
pressao
Profundidade minima de [mm] 15
imerséo

Dados elétricos

Classe de protecéo 1l

Faixa de medicao / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm] 42

Alcance de medigdo -50...250 °C -58...482 °F
Aviso sobre a area de imével: 280 °C / 536 °F (10000 h)
medi¢éo

Precisao | desvios

Preciséo K] * (0,15 K + 0,002 x|t|)
-rr:srgggtg;n?g;c/o_l%z [s] 12/ 39; (de acordo com DIN EN60751)
Protecé@o IP 67

MTTF [anos] 11416

Peso [0] 86,6

Invélucro Cilindrico

Modelo Sondas de medic¢ao
Dimensées [mm] @10/L=50

Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PFA/PTFE
?I"uai‘;eoriais em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
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TS2056

Sensor de temperatura com cabo e conexdo de processo
TS-200KCID10-.....JUS/

Conexdao de processo Adaptacao de fixagdo @ 10 mm
Diametro da sonda [mm] 10
Comprimento de instalagdo  [mm]
42
EL
Observacoes
Observacdes Os valores para seguranga aplicam a agua.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
cabo: 2 m, PTFE

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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