MGS205

Sensor magnético completamente metalico
MGK3070-ANKG/AMIGIUS
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica NPN
Saida normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 70; (em relacdo ao ima M 4.0)
Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18 x1/L =60

Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro; Invélucro todo em metal
Resisténcia a pressao 100 bar 10 MPa

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] <10
Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim

Funcao elétrica NPN

Saida normalmente aberto

Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200

de comutagdo DC

Frequéncia de comutacéo [Hz] 5000

DC

Protecéo contra curto- .
S sim

circuitos

Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [mm] 70; (em relacd@o ao imd M 4.0)

Sensibilidade magnética [mT] 0,9

Precisao | desvios
Histerese [% de Sr] 1...10
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MGS205

Sensor magnético completamente metalico
MGK3070-ANKG/AMIGIUS

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...75
Protecao IP 65; IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio 10V
EN 55011 emissao classe B
DIN ISO 11452-2 100 V/m
Dados mecanicos
Peso [a] 48,9
Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18 x1/L =60
Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais invélucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); face ativa: 1.4404 (aco

inoxidavel / 316L); janela LEDs: PA; porcas de fixacao: latdo
Invélucro todo em metal sim

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessoérios

Material incluido porcas de fixacéo: 2

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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