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Sensores de reflexao difusa
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Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha
Invélucro forma construtiva de roscas
Area de aplicacdo

Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa

Aplicagdo Para aplicagdo na tecnologia de transporte e manipulagdo

Dados elétricos
Tens&o de operagéo V] 10..30 DC
Consumo de corrente [mA] 20

Classe de protecéo 1

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 645

Funcéo elétrica PNP

Saida obscurecimento

Queda de tensdo max. da I\ 25

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200

de comutagao DC

Frequéncia de comutacéo [Hz]

DG 1000

Protecéo contra curto- .
S sim

circuitos

Prote¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance [mm] 10...400; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remiss&o)
Alcance de ajuste [mm] 70...400
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Sensores de reflexao difusa
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Alcance/alcance de deteccdo sim
ajustavel
Diametro méax. da mancha de [mm]

25
luz

Dimens6es da mancha de luz

a faixa méaxima de deteccéo
valem para

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60

Protecao IP 65; (em conexdo com conector macho correspondente)

Certificacdes / testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 641

Dados mecéanicos

Peso [a] 15,1

Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensdes [mm] M18x1/L =44
Designagéo da rosca M18 x 1

Materiais involucro: ABS

Material da lente protetor frontal:PMMA
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Elementos operacionais com potenciémetro

Acessoérios

Material incluido porcas de fixacéo: 2

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

Conexao

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — OGT101-00 — 07.08.2023 — &



