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Sensor de umidade do ar
AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analdgicas: 2

Area de aplicacédo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensdo de operacéo \Y] 12..30 DC
Classe de protecéo 1l

Protecgéo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] <1
Principio de medida capacitivo

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analdgicas: 2

Saidas totais 2
Sinal de saida sinal analégico

Quantidade de saidas

. 2
analdgicas
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Corrente da saida analégica [mA] 4...20
Carga max. [Q] (Ub-12V)/20 mA

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao [% RH] 0...100

Medicdo de temperatura

Alcance de medigdo [°C] -40...60

Precisao | desvios

Precisdo [% RH] 4; (na faixa de 20...80 % de umidade relativa (RH))
Resolucéo [% RH] 0,1

Medicdo de temperatura
Preciséo K] +1

Resolugéo K] 0,1

Tempos de reacao

Tempo de resposta [s] < 30; (T90)

Medicao de temperatura

Tempo de resposta [s] < 300; (T90)
Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...70

Aviso sobre a temperatura do Umidade de utilizagdo: <90 % RH
ambiente sem condensacao
Temperatura de [°C]

armazenamento -40..85

Aviso para a temperatura de umidade de armazenamento: < 90 % RH
armazenamento sem condensac&o
Protecdo IP 20; (somente sensor: IP 57)

CertificacOes | testes

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [anos] 178
Certificado UL Numero do arquivo UL E224228
Peso [0] 72,3
Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN e o painel; (TH35 (EN 60715) / M5)
Dimensbes [mm] 140 x 40 x 38
Materiais plastico UL94 V-0; cinza claro
Posicdo de montagem Vertical; Conexao em cima

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificacdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexéao
1 BN
—L+
2 . WH
), ouT2
4 _BK
)—-0UT1
OuUT1: saida analégica temperatura
OouT2: saida analégica Umidade do ar
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK preto
BN = marrom
WH = branco
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