DF1100

Mddulo de alimentacao para fusivel eletrénico
Fusel/Standard/24VDC/Module
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Area de aplicacédo

Modelo Invélucro para montagem de acordo com as normas DIN

Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] para SELV/PELV
Tensdo nominal DC V] 24
Tensao de entrada DC V] 19,2...30

Classe de protecao 1

Protecgé&o contra inversado de

polaridade sim
Tempo de ligacdo em ponte  [mSs]

em caso de falha de rede 10
(tensé@o nominal de 24 V DC)

Corrente de entrada (tensao [A] 40
nominal de 24 V DC)

Corrente de repouso [mA] 10
Dissipacgéo (tensdo nominal [W] 024
de 24 V DC) !
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de [°C]

armazenamento 40...70
Protegdo IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade 2

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-6-3 emisséo de interferéncias
EN 61000-6-2 imunidade a ruido

Dados mecanicos

Peso [a] 67
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DF1100

Mddulo de alimentacao para fusivel eletrénico
Fusel/Standard/24VDC/Module

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensbes [mm] 80x12,5x98

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais de encaixe:
alavanca/barra de contato:

Conexao
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