S16800

Monitor de fluxo
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
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1 Display do LED
2 pushbutton de ajuste
3 Cilindrico G1 Aseptoflex Vario

ﬁ& CE @ CRN @ EC1935/2004 EHEDG Certiied FCM CN FCM JP [EDA 25

LISTED

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 1

Conexdao de processo conexdo da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Aplicacéo sistemas higiénicos
Temperatura do fluido [°C] -25...95; (para processo SIP: ...140 °C)
Resisténcia a pressao 30 bar 3 MPa

MAWP nas aplica¢gbes [bar]

segundo CRN 30

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 19..36 DC
Consumo de corrente [mA] <60

Resisténcia de isolamento MQ]

100; (500 V DC)
min.
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S16800

Monitor de fluxo
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Classe de protecéo

Protecado contra inverséo de
polaridade

Retardo de prontidao [s]

Entradas/saidas

sim

10

Quantidade de entradas e
saidas

Quantidade de saidas digitais: 1

Saidas totais

Sinal de saida

Funcéo elétrica

Quantidade de saidas digitais
Saida

Queda de tensdo max. da V]

saida de comutacdo DC

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida
de comutacgdo DC

Protegédo contra curto-
circuitos

Versdo da protecdo contra
curto-circuito

Protecdo contra sobrecarga

1
sinal de comutacéo
PNP
1

abertura / fechamento; (parametrizavel)

2,5

250

sim

por impulso

sim

Faixa de medicao / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm]

Fluidos liquidos

Alcance de ajuste [cm/s]

Sensibilidade maxima [cm/s]

Fluidos gasosos
Alcance de ajuste [cml/s]

Sensibilidade maxima [cml/s]

Precisao | desvios

55

3...300
3...100

200...3000
200...800

Repetibilidade [cm/s]

Aviso sobre a
reprodutibilidade

Derivagéo de temperatura

[em/s x 1/K]
Gradiente da temperatura  [K/min]
Precisdo do ponto de ajuste [cm/s]

Histerese [cm/s]

Tempos de reacdo

1.5

para agua 5...100 cm/s; 25 °C
ajuste de fabrica

0.1; (para &gua 5...100 cm/s; 10...70 °C)

300
+2...+10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fabrica)
2...5; (para 4gua 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fabrica)

Tempo de resposta [s]

1..10

Software | programacao

Ajuste do ponto de
comutagéo

botdes
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S16800

Monitor de fluxo
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60
Protecao IP 67; IP 69K

CertificacOes | testes

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [anos] 298
Dados mecanicos
Peso [a] 440
Invélucro Cilindrico
DimensGes [mm] @50/L=154
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; vedagdo: FKM
;\I/Iue;(tj%nals em contato com o 1.4435 (ago inoxidavel / 316L) caracteristicas da superficie: Ra < 0,4 um/Rz =4 pm
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario
Diametro da sonda [mm] 7,7

Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 55

Displays /| elementos de operacao

Display Funcéo 10 x LED, tricolor

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

Conexao
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