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Area de aplicacédo
Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicacéo Aplicag@es industriais / automagao industrial; Aplicacao
em maquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes
Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensao de operacéo [Vl 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por [A] 4

modulo/slot

Capacidade de carga total [A] 12

Funcéo elétrica PNP

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
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Protecao IP 67

CertificacOes | testes

Certificado UL Enclosure type Type 1

Dados mecanicos

Peso [d] 304,5

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira

Dimensbes [mm] 152 x 60 x 33

Materiais involucro: PA

Quantidade de slots do 8

distribuidor central

Versao do conector M12

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 8 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde

Acessorios

Material incluido Capas de protecgao: 2

etiquetas de identificagdo: 8
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Conexao

Conexdo: 1 x M23; Contatos: 12, dourado; Max. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm
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Conexao
+_11 1 {1...8]|c
GNy#
9
10 3(1...8)c
J___12 5(1 ...8)c
YEZK? &% &7 KF &7 %75 KF &K#
_1 4(1).
2 42).
23 4(3):
4 4(4):
5 4(5):
6 4(6):
_7 4(7):
_8 4(8);

Conexao elétrica - slot

Conexao: 8 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Méx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm
1 2
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