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Bedampfungsmagnet
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
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Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Gewicht a] 3
Abmessungen [mm] g12/L=3
Werkstoffe Magnet: Neodym
Magnetfeldstarke [mT] 250

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick
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