DI15020

Unidade de avaliacdo compacta para monitoramento da velocidade de rotacéao
DIA3010-ZPKG
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 10
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M30x 1,5/L=80
Area de aplicacédo
Aplicacéo avaliagdo simples de movimentos rotativos e

lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear

Dados elétricos

Tensdo nominal DC \Y] 10...36
Consumo de corrente [mA] <20
Classe de protecéo 1l

Protec¢éo contra inversao de

polaridade sim

Saidas totais 1
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
QL{eda de tensdo max. da V] 25
saida de comutacdo DC '
Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 250
de comutagdo DC

Intensidade de corrente [mA]

méaxima de pico da saida de 250
comutacao

Protecéo contra curto- .
circuitos sim
Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao
Alcance de detecgao [mm] 10

Distancia de comutacéo
ajustavel
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Distancia de trabalho [mm] 0..8,1

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de ajuste [Imp/min] 5...3600

Principio de medida indutivo

Precisao | desvios
Fator de corregéo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 10

Tempos de reacdo

Retardo de partida [s] 15

Fregliéncia de amortecimento

max. 18000
[Imp/min]

Software |/ programacao

Ajuste do ponto de

~ potencidmetro de varias velocidades
comutacéo

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de [°C] -25..80
armazenamento
Protecao IP 65; IP 67

CertificacOes | testes

MTTF [anos] 656

Peso [0] 282,3

Invélucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido

Dimensbes [mm] M30x1,5/L=80

Designacéo da rosca M30 x 1,5

Materiais invélucro: latédo revestido especial; PA; TPE-U
Max. torque de aperto [Nm] 50

Displays | elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, verde

Acessorios

Material incluido porcas de fixa¢éo: 2

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm?2

Conexao
BN 4
Qo =
v O3
Cores dos fios :

BK = preto
BN = marrom
BU = azul
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