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Area de aplicacdo

Caracteristica especial sem halogénio; Contatos banhados a ouro; cabo
blindado; Tolerancias para dobras e deslocamentos

Aplicacao Utilizagao em aplicacBes méveis e dificeis; barramento CAN
Dados elétricos

Tensdo de operacéo V] <30AC/<36DC
Capacidade de carga total [A] 4

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25. 80
Temperatura de [°C]

armazenamento 40...80
Protecéo P 68

Dados mecanicos

Peso [a] 50,2

Dimensbes [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5

Material do invélucro PUR

Material porca zinco moldado sob pressao, niquelado

Tolerancias para dobras e

deslocamentos sim
Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo
deslocamentos Raio de flexdo para instalag&o fixa min. 5 x o diametro minimo do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal
de 5m e aceleracdo méaxima de 5 m/s?
ciclos de curvatura > 1 Mio.

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Contatos: 5, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob presséo, niquelado; Max.
torque de aperto: 0,5 Nm
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E11591

Cabo de ligacdo
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

Conexao elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, sem halogénio, violeta, @ 7,2 mm, blindado; RD / BK: 2 x 0,34 mm? (19 x @ 0,16 mm ) + WH / BU: 2 x 0,25 mm?
(19x@ 0,13 mm)) + tela: 1 x 0,34 mm? (19 x & 0,16 mm ) / retorcido

Conexao
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Cores dos fios :

BK = preto

BU = azul

RD = vermelho

WH = branco

screen = tela

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Contatos: 5, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob presséo, niquelado; Max.
torque de aperto: 0,5 Nm
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