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Adaptador rosqueavel para sensores de processo
Adapter SI/1 - 1/2NPT
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Area de aplicacdo
Aplicagdo para aplicagbes industriais
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Resisténcia a pressao 300 bar 30 MPa

MAWP nas aplicagdes [bar]

segundo CRN 303

CertificacOes | testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificacéo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagéo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
Instrugbes de seguranca A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicagcdes.

Dados mecanicos

Peso [0] 39

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Conexao do sensor M18 x 1,5 Rosca interna
Conexéo de processo conexao darosca 1/2" NPT
Profundidade de imerséao [mm] 23; (Sondas de medigédo SID, SFD, TN)

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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