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Sensor de pressao faceado frontalmente e com display
PI-025-REA01-MFRKGI/US! IP
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Alcance de medicdo -1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Conexéo de processo conexdo da rosca G 1 rosca externa com cone de vedacéo Aseptoflex Vario
Nota G1 Gewinde nach ISO 228. Alternativ dichtend Uber riickwartige

Dichtkontur mit Dichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 1179-2.

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicacdo montagem faceada para a industria alimenticia e de bebidas
Substancias Meios pastosos e sélidos; fluidos liquidos e gasosos
Temperatura do fluido [°C] -25...150

Min. Berstdruck 350 bar 5075 psi 35 MPa
Resisténcia a pressao 100 bar 1450 psi 10 MPa
Resisténcia contra vacuo -1000 mbar -0,1 MPa

Tipo de presséo presséo relativa; vacuo
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Para uma estanqueneidade

perfeita sim

MAWP nas aplica¢cBes [bar]
segundo CRN

Dados elétricos

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecao 1

100; (500 V DC)

Protecao contra inverséo de

polaridade sim

Watchdog integrado sim

2 fios

Tensdo de operagéo V] 20...30 DC

Consumo de corrente [mA] 3,5..21,5

Retardo de prontiddo [s] <1

3 fios

Tensao de operacéo \Y| 18...30 DC

Consumo de corrente [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Retardo de prontidéo [s] <05

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacao; sinal analdgico; 10-Link
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analogica [mA] 4...20, invertivel; (de escala ajustavel)
Protecgéo contra curto- .

- sim
circuitos
Verséo da protecéo contra .

) por impulso
curto-circuito
Protecao contra sobrecarga sim
2 fios
Carga max. [Q] 300
3 fios
Queda de tensdo méax. da V] 5
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz]
125

DC
Carga max. [Q] (Ub-10V)/21,5mA; 650 Q (Ub=24V)
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Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao -1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa

Ponto de comutagéo SP -0,96...25 bar -14...362,6 psi -0,096...2,5 MPa

Ponto de comutacéo e -1...24,96 bar -14,5...362,1 psi -0,1...2,496 MPa

retorno rP

Ponto inicial do sinal -1...20 bar -14,5...290,1 psi -0,1...2 MPa

analégico

Ponto final do sinal analégico 4...25 bar 58...362,6 psi 0,4...2,5 MPa

Distancia min. entre SP e rP 0,04 bar 0,6 psi 0,004 MPa

Em intervalos de 0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa

Ajuste de fabrica SP1 =6,25 bar rP1 =5,75 bar
SP2 = 18,75 bar rP2 = 18,25 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
dAP =0,06 s dAA =0,06s

Controle de temperatura
Alcance de medicdo -25...150 °C -13...302 °F

Precisao | desvios

Precisdo do ponto de ajuste

5 <+0,2; (DINEN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
[% de duracgéo]

Repetibilidade [% de duragéo] <*0,1; (nas variacdes de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de caracteristicas <+0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. erro do ponto zero
[% de duragao] e de torque, ndo-linearidade, histerese; Turn down 1:1)

Desvio de linearidade

<+0,15; (Turn down 1:1
[% de duragéo] (T W )

Estabilizacdo do ponto zero I0-Link, saida analégica 0,15; (veja o manual de operacgéo
[% de duraco] comportamento do ponto zero)
display, saida de comutagéo 0,2

Desvio de histerese
[% de duracéio] <*0,15; (Turn down 1:1)

Estabilidade ao longo do
tempo <+0,1; (Turn down 1:1; por ano)
[% de duragéo]

Desvio total ao longo da faixa Alcance de temperatura desvio total
de temperatura -25...15°C desvio de caracteristicas + 0,05 % da
amplitude / 10 K
15...80 °C desvio de caracteristicas
80...150 °C desvio de caracteristicas + 0,1 % da
amplitude / 10 K
Nota para mais informacdes, consulte a se¢do diagramas e curvas

Controle de temperatura

Precisao K] + 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Repetibilidade K] +0,2

Resolugéo K] 0,2

Tempos de reacao

Amortecimento do valor de [s] 0...99.99

processo dAP

Amortecimento da saida [s]

analégica dAA 0...99,99
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2 fios
Tempo da resposta de passo [ms]

. . 30
saida analdgica
3 fios
Tempo de resposta min. da [ms] 3
saida de comutagao dAP
Tempo da resposta de passo  [ms] 7

saida analégica

Controle de temperatura

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / T09 <45/<200; (DIN EN 60751 agua ; > 0,9 m/s)

Interface de comunicagéo |O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisao I0-Link 1.1
SDCI-Padréo IEC 61131-9
Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, high resolution
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 5.6
processo
Resolugéo 10-Link presséo [bar] 0,001
Resolugéo 10-Link K]
temperatura 0.2
Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit
(ciclico) pressao 32
temperatura 32
estado do dispositivo 4
informacgado de comutagao binaria 2
Funcdes 10-Link (aciclico) Indicacéo especifica da aplicacédo; temperatura interna; contador

de horas de operagédo; Contador de ciclos de comutagéo;
Contador de presséo de pico; Diagnoéstico da célula de medicédo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1157
Temperatura ambiente [°C] -25...80
ammasenamento - ~40..100
Protecao IP 67; IP 68; IP 69K
EMC DIN EN 61326-1
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 214
Certificado UL Numero de aprovacéo UL JO35
Namero do arquivo UL E174189
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Dados mecanicos

Peso [a] 358,2
Invélucro Cilindrico
Dimensées [mm] @50/L =107
Materiais Involucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); Botdo: PBT; vedacéo: FKM;
conector M12: PEI; Display: PFA; membrana de ventilagdo: PTFE
Materiais em contato com o célula de medicéo: ceramica (99,9 % Al2 O3); Conexao de processo: 1.4435 (aco
fluido inoxidavel / 316L) caracteristicas da superficie: Ra < 0,4 um / Rz = 4 ym; vedacéo: PTFE
Ciclos de pressdo min. 100 milhdes
Max. torque de aperto [Nm] 35
Conex&o de processo conexdo da rosca G 1 rosca externa com cone de vedagédo Aseptoflex Vario

Displays / elementos de operacado

Display Unidade do display LED, verde
Status de chaveamento LED, amarelo
Display de funcdes exibicdo alfanumeérica, 4 digitos
valores de medicéo exibi¢do alfanumérica, 4 digitos
Unidade do display bar; psi; MPa

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

2 __ 1
3 4
Conexéao
1
/-:)— L+
2
_/—-:)— ouT
3
t:)_ y
4
D— MP
2 fios
1 L+
2 ouT AO
3 fios
1 L+
2 ouT DO2 (NO/NC), AO
3 L-
4 MP DO1 (NO/NC), 10-Link
Configuracéo de parametros
1 L+
3 L-
4 MP 10-Link
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Diagramas e curvas

influéncia da temperatura ambiente
sobre a precisédo
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X temperatura

Y desvio total
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