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10-Link-Temperaturmodul
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Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 50; (US)

Schutzklasse 1

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und Anzahl der analogen Eingénge: 4

Ausgange
Eingange
Anzahl der analogen 4; (PT100: Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren;
Eingéange PT1000: Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren, TCK, TJK)
Genauigkeit [%] +0,3
Messbereich
Analogeingang Funktionstyp PT100 2/3/4
Messbereich [°C] -195...510
Analogeingang Funktionstyp PT1000 2/3/4
Messbereich [°C] -195...310
Analogeingang Funktionstyp Thermoelement (ungeerdet)
Messbereich [°C] Typ J: -210...1200
Messbereich [°C] Typ K: -200...1370
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Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle

Ubertragungstyp
10-Link Revision
SDCI-Norm
Profile Smart Sensor - SSP 4.3.4
Common - |1&D
Extension
Function
Function
SIO-Mode

Bendotigte Masterportklasse
Min. Prozesszykluszeit [ms]

Unterstiitzte DevicelDs Betriebsart

default

10-Link

COM3 (230,4 kBaud)

113
IEC 61131-9

Measuring and Switching Sensor, floating
point, 4 channel

Identification and Diagnosis

Quantity detection, switches when value
exceeds the setpoint

Locator
ProductURI

nein
A
4

DevicelD
1450

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]
Lagertemperatur [°C]
Max. zulassige relative [%0]
Luftfeuchtigkeit

Max. Hohe Uber NN [m]
Schutzart

Schutzart (NEMA 250)
Verschmutzungsgrad

ISO 16750-5
NEMA 250 5.13.1

Chemische Medien

-25...60
-25...70

90

2000
IP 65; IP 67
6P
2
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
AA

Zulassungen / Prufungen

EMV EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

IEC 61131-9
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-64

DIN EN 60068-2-6
MTTF [Jahre]

Mechanische Daten

Gewicht [a] 347,051

Gehause Quaderfoérmig

Montageart Ruckwandmontage

Abmessungen [mm] 152 x 59,3 x 38

Werkstoffe Gehdause: PA orange; Buchse: Messing vernickelt

Werkstoff Dichtung

FKM

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — AL2384-01 — 06.08.2026 — &



AL2384

10-Link-Temperaturmodul
IOL MOD 4xTEMP 1P67

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Betrieb 2 x LED, griin
Fehler 3 X LED, rot
Funktion 8 X LED, gelb
Zubehor
Zubehor optional Verschlusskappe fur M12-Buchsen
Bemerkungen
Bemerkungen Hinweise zu Installation und Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss - 10-Link

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4

2 __ 1
3 4
X1
1 L+ (US)
2 nicht belegt
3 L- (US)
4 10-Link

Elektrischer Anschluss - Eingédnge

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Dichtung: FKM

1 R+: PT100/ PT1000

2 MP+: TCK/TCJ/ PT100/PT1000
3 R-: PT100/ PT1000

4 MP-: TCK/TCJ/ PT100/PT1000
5 FE

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — AL2384-01 — 06.08.2026 — &



