EIO330

Adaptador 10-Link/Bluetooth
10-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
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Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicagdo Mostra todos os valores de processo dos sensores conectados ao mesmo
mestre; Ajuste de dispositivo e diagndstico; parametrizar e analisar equipamentos;
funciona apenas com o mestre 10-Link ifm a partir da versdo de firmware 2.1

Homologacéo de EU/RED; Austrélia; EUA; Nova Zelandia; Canadé; Jap&o; Brasil;
radiotransmissédo para China; Africa do Sul; Argentina; Cingapura; México; Malasia; Vietna;
Chile; Tailandia; Taiwan; Coreia do Sul; india; Namibia; Indonésia
Nota sobre a homologacéo A lista de paises que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre
de radiotransmisséo equipamentos de radio pode ser encontrada em "Downloads".

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y| 18...30 DC
Tens&do nominal DC V] 24
Consumo de corrente [mA] <30

Classe de protecéo 1l

Protec¢éo contra inversao de

polaridade sim

Retardo de prontidédo [s] para unidade de indicagéo IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1
10-Link Device

Retardo de prontidao [s] <0,3

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos

A registro de valor do processo
parametros

Interface de comunicacao 10-Link; Bluetooth
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
10-Link Device 1313
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EIO330

Adaptador 10-Link/Bluetooth
10-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

Bluetooth

Padréo de transmissao BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1

Banda de frequéncia 2,4-2,482 GHz

Poténcia de transmissao [mwW] 10; (10 dBm)

Alcance de detecgéo typ. 20m

10-Link Device

Tipo de transferéncia COM3 (230,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padrdo IEC 61131-9

Perfil Function Device identification
Function Device diagnosis
Function Extended identification

Classe de master port exigida A

Tempo min. do ciclo do [ms] 23

processo

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60
ammazenamento - 40..70
Protecao IP 67; IP 69K
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 em reservatdrios metalicos fechados
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [anos] 281
Certificado UL Ta max. 55 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Low Voltage / Limited Energy
NUmero do arquivo UL E205959
Peso [l 94
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PA; vedag&do: FKM;
Display em operacao Bluetooth interferéncia 1 x LED, tricolor
Observacdes o dispositivo corresponde a categoria de sobretenséo Il
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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EIO330

Adaptador 10-Link/Bluetooth
10-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

Conexao
,_-D_ L+
10-Link
2 B
_\_.;,U_ L—
Codificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
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