LK1023

Sensor de nivel eletronico
LK0472B-B-00KQPKG/US
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exibicdo alfanumérica 4 digitos

LEDs de status

botbes de programacéo

conexao do involucro conector plano 6,3 mm DIN 46244

C€E ®s @10-Link 2K

LISTED

rwWNE

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas

Ajuste de fabrica fluido refrigerante a base de agua; 4gua; substancias aquosas
Comprimento da sonda L [mm] 472

Area de aplicacédo

Substancias fluido refrigerante a base de agua; 6leos; substancias

a base de 6leo; agua; substancias aquosas

Constante dielétrica da

Y >2
substancia

Na&o utilizavel para substancias de alta condutividade; substancias aderentes; granulado;
Materiais a granel; &cidos; bases; area higiénica e galvanica

Velocidade max. da mudanggmm/s]

de nivel 200

Presséo do reservatorio 0,5; (na montagem com acessorio: E43001 - 0,05; (na montagem com acessorio: E43001
E43007, E43019) bar - E43007, E43019) MPa

Refrigerantes lubrificantes

Temperatura do fluido [°C] 0...35; (com tubo isolante térmico E43101: 35...60 °C)

Oleo

Temperatura do fluido [°C] 0...70

Tempiarat_ura breve da [°C] 0..90: (<1h)

substancia
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Agua

Temperatura do fluido [°C] 0...35; (com tubo isolante térmico E43101: 35...60 °C)
Dados elétricos

Tensé&o de operagéo \Y| 18...30 DC

Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecao 1

Prote¢édo contra inversado de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] <3
Principio de medida capacitivo

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacéo; 10-Link
Funcao elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 200
de comutagao DC
Protegéo contra curto- .
sim

circuitos

Versédo da protegdo contra

L térmico, pulsado
curto-circuito

Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Ajuste de fabrica fluido refrigerante a base de agua; 4gua; substancias aquosas
Comprimento da sonda L [mm] 472

Zona ativa A [mm] 390

Zona inativa 11/ 12 [mm] 60/ 22

Alcance de ajuste

Ponto de comutagéo SP [mm] 35...390

rPecz(r)\:ﬁod(raPcomutagao e [mm] 30...385

Em intervalos de [mm] 5

Ponto de referéncia OP [mm] 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF
Histerese OP [mm] 3

Precisao /| desvios

Erro de medicao

+5
[% do valor final]
Repetibilidade +2
Resolugéo [mm] 5
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Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; ldgica de comutacéo; posicdo SP/rP; ajsute
parametros OP; sele¢do de substancias; compensacéo de offset; atraso de comutag&o/desligamento

Interface de comunicagéo 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padrao IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 2

analdgicos

Dados do processo binarios 2

Tempo min. do ciclo do [ms] 3.2

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 653

Temperatura ambiente [°C] 0...60

armasenaments - 25..80

Prote¢&o IP 67

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4

Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)

Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)

MTTF [anos] 265

Peso [0] 372,45

Dimensfes [mm] @16

Materiais 1.4301 (aco inoxidavel / 304); 1.4404 (aco

inoxidavel / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV

Materiais em contato com o

fluido PP

Display Unidade do display 2 x LED, verde (cm, inch)
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
valores de medicéo exibi¢do alfanumeérica, 4 digitos
Configuracé@o de parametros exibi¢do alfanumérica, 4 digitos

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

2 __ 1
3 4
Conexéao
1 5 BN L+
2 . WH
—a)—F  OQUT2
4 _ BK
N OUT1
\ 3 . BU
D— -
OUT1: saida de comutagao 10-Link
OouUT2: saida de comutagao
Cadificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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