SBY323

Monitor de fluxo com inibidor de refluxo
SBY12BFOBPKG/US

observe o design modificado do invélucro!
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conexao de processo conexdo da rosca Rp 1/2 Rosca interna

Quantidade de saidas digitais: 1

Area de aplicacdo

Substancias Fluidos liquidos; 4gua; Refrigerantes lubrificantes
Temperatura do fluido [°C] 0...85
Resisténcia a pressao 25 bar 2,5 MPa

Dados elétricos
Tens&o de operagdo V] 10...30 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] <15

Resisténcia de isolamento MQ]
min.

Classe de protecéo 1l

100; (500 V DC)

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
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SBY323

Monitor de fluxo com inibidor de refluxo

SBY12BFOBPKG/US

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e
saidas

Saidas totais

Sinal de saida

Funcéo elétrica

Quantidade de saidas digitais
Saida

Quantidade de saidas digitais: 1

1
sinal de comutacao
PNP
1

normalmente aberto

Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Protecéo contra curto- .
L sim

circuitos

Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de ajuste

Precisao | desvios
Repetibilidade
Histerese

Erro de medigcéo

[I/min]

[% do valor final]

[I/min]

[% do valor final]

Tempos de reacao
Tempo de resposta

Condicdes ambientais

[s]

Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de [°C] -15..80
armazenamento
Protecdo IP 65; IP 67

CertificacOes | testes
EMC

Resisténcia a choques
Resisténcia a vibragbes
MTTF

Dados mecanicos

Peso
Materiais

Materiais em contato com o
fluido

Conexéo de processo

Ciclos de comutacéo
mecanica

ifm electronic gmbh ¢ Friedrichstrale 1 «

[anos]

(9]

DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
3387

422,75
latdo quimicamente niquelado; PP; aluminio anodizado; PA

1.4310 (ago inoxidavel / 301); 1.4301 (aco inoxidavel / 304); PBT;
latdo quimicamente niquelado; PP; PPS; anel de vedacéo: FKM

conexao da rosca Rp 1/2 Rosca interna

10 milh&es
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SBY323

Monitor de fluxo com inibidor de refluxo
SBY12BFOBPKG/US

Displays /I elementos de operacao

Display Status de chaveamento 4 x LED, amarelo

Acessorios

Material incluido Chave allen sextavada

Observacoes

Observacdes atencdo ndo girar o parafuso de ajuste além do valor maximo da area de ajuste
todas as especificacdes valem para agua (20 °C).

Notas observe o design modificado do invélucro!

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4
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Diagramas e curvas
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Q vazao volumétrica
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