TCC551

Transmissor de temperatura
TCC999K1ER12-A-DKG/US
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1 LED
2 anel de vedacdo FKM (para vedacéo traseira - ndo resistente a presséo) / desmontavel
3 area de vedacgao metalica
c E UK
cA
Caracteristicas do produto
Saﬁzzzdade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1
Alcance de medicdo -25...160 °C -13...320 °F
Interface de comunicagéo 10-Link
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedacéo
Comprimento de instalagdo  [mm] 1000
EL
Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medigdo 1 x Pt 1000
Elemento de referéncia 1 xNTC
Montagem € necessario um tubo de protec¢éo para o uso em aplicagdes higiénicas
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Resisténcia a pressao 160 bar 16 MPa
Profundidade minima de [mm] 15
imers&o
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TCC551

Transmissor de temperatura
TCC999K1ER12-A-DKG/US

Dados elétricos

Tens&o de operagéo \Y] 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] 10; (24 V)

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidéo [s] 6
Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal analégico; 10-Link; (Estado do teste de calibragio)
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 1
Saida normalmente fechado; (Sinal de diagnéstico)
Queda de tensdo méax. da V] 5
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
méxima constante da saida 100
de comutacdo DC
Saida de diagnostico Estado do teste de calibragdo e diagnostico de falha
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20
Carga max. [Q] (Ub - 15V) x50
Protecgdo contra curto- .

L sim
circuitos
Verséo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Protec¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm] 1000

Alcance de medicdo -25...160 °C -13...320 °F
Aviso sobre a area de de escala ajustavel
medicéo

Ajuste de fabrica -10...150 °C / 14...302 °F
Limite do teste de calibracéo K] 0,5...3

Em intervalos de K] 0,05
Resolucéo

:;:I%I;iiio da saida K] 0.05

Precisao |/ desvios

|
o
N

+

Precisdo da saida analdgica K]
Precisdo I0-Link K]
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TCC551

Transmissor de temperatura
TCC999K1ER12-A-DKG/US

Saida analégica do coeficiente

de temperatura
P [% de duracao / 10 <+0,02; (Em caso de desvio da condigdo de referéncia de 25 £ 5 °C)
0

Kl

Coeficiente de temperatura

10-Link
[% de duragao / 10 <+0,01; (Em caso de desvio da condi¢do de referéncia de 25 £ 5 °C)
0

K]
Tempos de reacao
Tempo dindmico de [s] 15/4
respostas T05 / TO9 '
Software | programacao
Possibilidades de ajuste dos Unidade do display; gradacéo da saida analdgica; Limite do teste de
parametros calibracdo; Logica de comutagdo da saida de diagnostico; Modo de simulagéo
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisdo I0-Link 1.1
SDCI-Padréo IEC 61131-9 CDV
Perfil BLOB Binary Large Object transfer
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, standard resolution
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo 1
analdgicos
Dados do processo binarios 1
Tempo min. do ciclo do [ms] 44
processo
e .
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1129
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Aviso sobre a temperatura do temperatura interna max. do dispositivo: 125 °C
ambiente
armasenamento - 40100
Protegdo IP 68; IP 69K
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 359 (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 329

Dados mecanicos
Peso [] 820
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TCC551

Transmissor de temperatura
TCC999K1ER12-A-DKG/US

Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @50/L=1094
Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PEI; FKM; PFA
Materiais em contato com o 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
fluido
Max. torque de aperto [Nm] 30...50
Conexéao de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedagéo
Diametro da sonda [mm] 6
Comprimento de instalagdo  [mm]
EL 1000
Observacoes
Observacoes MS = faixa de medicéo ajustavel
tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4, dourado

2 1
3 4
Conexéao
1 5 BN L+
/25 ourz
NAoBK  out
\ 3 5 BU B
ouUT2: saida analégica
OUT1: Saida de diagnostico / 10-Link
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