SD6500

Medidor de ar comprimido
SDR12DGXFRKG/US-100
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigdo 4...1250 I/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m3/h
Conexdao de processo conexao da rosca R 1/2 rosca externa DN15

Area de aplicacdo

Aplicacéo para aplicacdes industriais
Substancias Ar comprimido
Temperatura do fluido [°C] -10...60

Min. Berstdruck 64 bar 6,4 MPa
Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa
MAWP nas aplicagdes [bar] 9.7

segundo CRN
Dados elétricos

Tens&o de operacéo \Y%| 18...30 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] <80

Resisténcia de isolamento [MQ]

- 100; (500 V DC)
min.
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Classe de protecéo 1l

Protecado contra inverséo de
polaridade

Retardo de prontidao [s] 1

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Entradas reinicio do contador
Saidas
Sinal de saida sinal de comutac&o; sinal analégico; sinal de pulso; 10-Link; (configuraveis)
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo méax. da V] 25
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 150; (por saida)
de comutacdo DC
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 500
Saida de impulso contador de quantidades de consumo
Protecgdo contra curto- .

L sim
circuitos
Verséo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Protec¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigdo 4...1250 I/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m3/h
Escala do display 0...1500 I/min 0...119,8 m/s 0...90 m3h
Resolugéo 1 l/min 0,1 m/s 0,05 m3/h
Ponto de comutacdo SP 11...1250 I/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m3/h
Ponto de comutagéo e 5...1243 I/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m3/h
retorno rP

Ponto inicial do sinal 0...1000 I/min 0...79,8 m/s 0...60 m3/h
analégico ASP

Ponto final do sinal analdgico 250...1250 I/min 20...99,8 m/s 15...75 m3/h
AEP

Sistema de corte para baixa 1...13 I/min 0,1...1,2 m/s 0,09...0,8 m¥/h
vazéo LFC

Em passos de 1 I/min 0,1 m/s 0,01 m3/h
Monitoramento de pressao

Alcance de medigao [bar] -1...16

Escala do display [bar] -1...20

Resolugéo [bar] 0,05

Ponto de comutagéo SP [bar] -0,92...16
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r;ct)g:zod(repcomutagao e [bar] 1..15.92

:r?zltgglirglglal do sinal [bar] 1..128

Ponto final do sinal analdgico [bar] 2,2..16

Em intervalos de [bar] 0,01

Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico

Alcance de medicao 0...100000000 m3 0...353146667,2 scf
Escala do display 0...100000000 m3 0...353146667,2 scf
Ponto de comutagdo SP 0,001...10000000 m3 0,05...353146667,2 scf
Valéncia de impulso 0,001...10000000 m?3 0,05...353146667,2 scf
Em intervalos de 0,0001 m3 0,005 scf
Comprimento do pulso [s] 0,002...2

Controle de temperatura

Alcance de medigao -10...60 °C 14...140 °F

Escala do display -24..74 °C -11,2...165,2 °F
Resolugéo 0,2 °C 0,5 °F

Ponto de comutacdo SP -9,7...60 °C 14,6...140 °F

Ponto de comutacéo e -10...59,7 °C 14...139,4 °F

retorno rP

Ponto inicial do sinal -10...46 °C 14...114,8 °F
analégico

Ponto final do sinal analégico 4...60 °C 39,2...140 °F

Em intervalos de 0,1°C 0,1°F

Coeficiente de temperatura  [1/K] + 0,07 % MW

Preciséo (na area de classe 141: + (2 % MW + 0,5 % MEW); classe 344: + (6 % MW + 0,6 % MEW) ;
medic&o) qualidade do ar conforme a 1ISO 8573-1:2010; na temperatura da substancia 23 °C
Repetibilidade + (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Monitoramento de pressao

Repetibilidade [% do valor final] +0,2

Desvio de caracteristicas

<+0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Definicdo do valor minimo
[% do valor final] ( g ( ¢ ))

Maior CT da faixa [% MEW /10 K] +0,3
Maior CT do ponto zero
+0,1
[% MEW / 10 K]
Controle de temperatura
Preciséo K] +0,5; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medi¢&o do fluxo)
Tempos de reacao
Tempo de resposta [s] <0,1; (dAP =0, T09)
Amortecimento do valor de [s]
0..5
processo dAP
Monitoramento de pressao
Tempo de resposta [s] 0,05
Controle de temperatura
Tempo dindmico de [s] T09=05

respostas TO5/ T09
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Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; saida de corrente/
parametros pulso; display rotativo/desligavel; Unidade do display; totalizador

Interface de comunicagéo |O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padrédo IEC 61131-9 CDV

Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, standard resolution

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 8

analégicos

Dados do processo binarios 2

Tempo min. do ciclo do [ms] 7.2

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 862

Temperatura ambiente [°C] 0...60

armasenamento - 20..85

Umidade relativa do ar max. [%0] 920

Protecéo IP 65; IP 67

Certificacdes | testes

EMC DIN EN 60947-5-9
Homologacédo CPA Numero do modelo 001TG
Classe de preciséo -
falha maxima permitida +25%FS
Q (min) 0,25 m3/h
Q® -
Q (max) 75 m3/h
Resisténcia a vibragbes DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 183
Certificado UL Numero de aprovacéo UL 1012
Numero do arquivo UL E174189

Diretiva de equipamentos sob

pressdo Boas praticas de engenharia; pode ser usado para gases estaveis do grupo de fluidos 2

Dados mecanicos

Peso [a] 728,5

Invélucro Retangular

Dimensbes [mm] 300x45,4x71,2

Materiais PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (ago inoxidavel / 304); 1.4305 (ago
inoxidavel / 303); 1.5523 (a¢o) galvanizado; 2.0401 (latdo / CW614N); FKM

Materiais em contato com o 1.4301 (aco inoxidavel / 304); 1.4305 (aco inoxidavel / 303); FKM;

fluido ceramica de vidro passivado; PPS GF40; Al203 (Ceramica); Acrilato
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Conex&o de processo conexdo da rosca R 1/2 rosca externa DN15

Displays /I elementos de operacao
Display display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
2 X LED, amarelo

Observacoes

Observacoes MW = valor de medigao
MEW = Valor final da faixa de medicao

Faixas de medicdo, de indicagdo e de ajuste referem-
se ao fluxo volumétrico padrao conforme DIN ISO 2533.

Para obter maiores informacdes sobre a instalagéo
e operacéo, favor consulte o manual de operacéo.

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

©
3 4

Conexao

15BN |,
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OUT1/IO-Link: saida de comutagao fluxo
saida de comutacao temperatura
saida de comutacéo pressao
saida de impulso contador de quantidade
saida de sinal Contadores pré-programaveis
OUT2/InD: saida de comutacéo fluxo
saida de comutacao temperatura
saida de comutacao pressao
saida analégica fluxo
saida analdgica temperatura
saida analdgica presséo
saida de sinal Contadores pré-programaveis
saida de impulso contador de quantidade
Entrada reinicio do contador
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