EC9203

Neigungsschalter
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
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Produktmerkmale
Anzahl Messachsen 1; (2)
Winkelbereich [°] 1...-6
Gehause Quaderfoérmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip statisch
Arbeitsprinzip Edelmetall mit Flissigkeit
Applikation Industrielle Anwendung; Mobiler Einsatz

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 8..30 DC
Max. Stromaufnahme [mA] 700
Schutzklasse 1
Verpolungsschutz ja
Verpolungsfest ja

Ein-/Ausgange

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Ausgénge: 1

Ausgange

Ausgangssignal Schaltsignal; (siehe Kennlinie)
Anzahl der digitalen 1

Ausgange

Ausgangsfunktion Schliel3er

Mess-/Einstellbereich
Hinweis zum Schaltpunkt SP Schaltpunkt (ON): 0° = horizontale (absolute) Einbaulage
Ruckschaltpunkt (OFF): -2...-5° (Bewegung des Kabelausgangs gegen den Uhrzeigersinn)
Hysterese SP und RP: +/- 1°
Anzahl Messachsen 1; (2)

Winkelbereich [°] 1...-6
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Neigungsschalter
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT

Genauigkeit /| Abweichungen

Genauigkeit [°] 0,2
Wiederholgenauigkeit [°] <0,2
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...80
Lagertemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 67

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 61000-4-2 ESD 4 kv

EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 Vim

EN 61000-4-4 Burst 2 kv

EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden ov

EN 61000-6-3 Stoéraussendung Klasse B
Schockfestigkeit EN 60068-2-29 30 g 6 ms /24000 Schocks
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6 10 g (10...500 Hz) / 10 Frequenzzyklen in 3

Achsen

DIN EN 60068-2-64 (10...2000 Hz) / 32 Stunden in 3 Achsen
MTTF [Jahre] 571
Gewicht [a] 68,3
Gehéuse Quaderfoérmig
Montageart Metallbuchse @ 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters

Loch @ 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters

Abmessungen [mm] 75x22x 18
Einbaulage horizontal

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm?2

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
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Diagramme und Kurven

Mess- und Montagerichtung

O

horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — EC9203-01 — 07.06.2024 — &



