E43331

Engate de rosca com tampa
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM
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1: regulador de fluxo 0,3 mm

Area de aplicacdo
Resisténcia a pressao 630 bar 63 MPa

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...60

Certificacdes | testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificacéo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagéo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
Instrugbes de seguranca A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicagcfes.

Dados mecanicos

Peso [a] 73,2

Materiais involucro do acoplamento: 1.0718 (a¢o) cinza Cobertura de Zn-Ni; vedag¢édo: NBR
Conexao do sensor G 1/4

Conexéo de processo M16 x 2 Minimess

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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