E60063

Acoplamento flexivel para encoder
COUPLING 19,2-6-6-22-SV
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1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 profundidade der Klemmnabe

Dados mecanicos

Peso [0] 32,2

Dimensbes [mm] @19/L=22

Materiais aluminio

Max. torque de aperto [Nm] momento de torque dos parafuso: 80 Ncm

Diametro externo D [mm] 19

Diametro interno 1 [mm]

Diametro interno 2 [mm]

Profundidade do cubo de [mm] 6

fixacdo

Parafuso de fixacéo [mm] M3 x 4 - ISO 4029 (4x)

Comprimento [mm] 22

Rotag¢do mecanica max. [U/min] 8000

All,nhamento do eixo axial [mm] +0.4

max.

Qeslocamento radial max. do [mm] +025

eixo

I?eslocamento méx. do [°1 +35

angulo

Observacdes Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orificios
do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C.

Os valores para o deslocamento radial, angular e axial sdo valores

maximos que ndo podem atingir 0 maximo ao mesmo tempo.

Unidades por embalagem 1 peca
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