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Moédulo de entradal/saida 10-Link
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
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Dados elétricos
Tensé&o de operagéo \Y| 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 1100; (US)

Classe de protecao 1

Entradas/saidas

Quantidade total de entradas 16: (configuraveis)

e saidas
Quantidade de entradas e Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de
saidas entradas analdgicas: 8; Quantidade de saidas digitais: 16

Quantidade de entradas
digitais

Circuito de entrada das
entradas digitais

16; (configuraveis)
PNP; (Tipo 3 (IEC 61131-2))

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AL2201-00 — 06.08.2026 — &



AL2201

Moédulo de entradal/saida 10-Link
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Alimentagéo de sensor das

entradas us
Fontes de alimentacdo V] 18...30
Corrente de entrada High [mA] 2..15
Corrente de entrada Low [mA] 0..1,5
Nivel de comutacéo High I\ 11...28
Nivel de comutacéo Low I\ 0..5

Quantidade de entradas 8; (configuraveis entrada de corrente/tensao)

analégicas
Corrente da entrada [mA]
- 4..20
analdgica
Tensdo da entrada analdgica  [V] 0...10
Resolugéo 16 Bit
Quantidade de saidas digitais 16; (configuraveis)
Ca,rga de corrente max. por  [mA] 1000
saida
Capacidade de corrente total [A]
. 1
de todas as saidas
Protecéo contra curto- .
S sim
circuitos
Alimentag&o dos atuadores us

para as saidas

Interface de comunicagéo 1O-Link
Tipo de transferéncia COM3 (230,4 kBaud)
Revis&o 10-Link 1.1
SDCI-Padrao IEC 61131-9
Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Modo SIO nao
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 4
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
Acyclic parametrisation 1408
Factory setting: Cyclic parametrisation 1407
Nota A parametrizagdo pode ser mudada de ciclica para aciclica.

Para mais informagdes consulte o arquivo PDF I0DD em "downloads"

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Temperatura de [°C] 25..70

armazenamento

Umidade relativa do ar max. [%0] 90

Altura méax. acima do niveldo [m

Al [m] 2000

Protecao IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de protecdo de ago inoxidavel: IP 69K)
Grau de prote¢do (NEMA 6P

250)

Grau de sujidade 2
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Fluidos quimicos ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Certificacdes / testes
EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IEC 61131-9
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [anos] 44
Dados mecanicos
Peso [a] 482,29
Invélucro Retangular
Tipo de montagem montagem da parede traseira
Dimensées [mm] 208 x 59,3 x 38,4
Materiais involucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
Material da vedagéo EPDM
Méax. torque de aperto [Nm] <0,8

Displays /| elementos de operacao

Display em operagéo 1 x LED, verde
Erro 1 x LED, vermelho
Funcéo 1 x LED, amarelo

Acessorios
Acessorio opcional tampa de protegdo para conectores fémea M12

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - 10-Link

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 __1

3 4
X1
1 +24V DC (US)
2 nao conectado
3 GND (US)
4 10-Link

Conexao elétrica - entradas / saidas

Conexéo: 8 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4; vedacao: EPDM
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X1.0...X1.7

1 alimentacao do sensor + 24 V DC

2 entrada multifuncional 12 saida digital O2
3 GND

4 entrada e saida digital 11/01

5 ndo conectado
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