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Caracteristicas do produto

Funcao elétrica PNP/NPN

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Interface de comunicagao 1O-Link

Invélucro Retangular

Dimensbes [mm] 63 x30x24,5

Area de aplicacdo

Aplicagéo exibicdo descentralizada; unidade de avaliagdo descentralizada para a contagem
de pulsos; para a aplicagdo em ambientes Umidos; uso em ambientes internos

Dados elétricos

Tensao de operacéo [V] 18...30 DC; ((em ambientes umidos: 18...28 V) para SELV/PELV)
Tensédo nominal DC V] 24

Consumo de corrente [mA] <380

Capacidade de carga total [A] 0,2

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saidas digitais: 2

Quantidade de entradas

digitais

Limitagcdo da corrente de [mA]
entrada

2; (Zahleingang: 1; Zahlrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)

200

Funcao elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)

Protec&o contra curto-

L sim
circuitos
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Faixa de medicao / de ajuste

Fregiiéncia de medigéao [Hz] <2000

Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisao I0-Link 1.1
SDCI-Padréao IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor - SSP 3.4 Measuring Sensor, high resolution, sensor
control function
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Multiple switching signal
Function Adjustable switching signal
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo binarios 1
Tempo min. do ciclo do [ms] 6.1
processo '
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1169
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Aviso sobre a temperatura do 2000 m: -25...60 °C
ambiente 3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
e "
Umidade relativa do ar max. [%] 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensag&o)
,r'-:]I;urra max. acima do nivel do  [m] 4000
Protecdo IP 67; IP 69K
Grau de sujidade 2
Fluidos quimicos DIN EN ISO 175, método de teste Ecolab

40-1

os seguintes fluidos foram testados por 28 P3-topax 66
dias em temperatura ambiente constante

usando o teste de imerséo

P3-topax 990

Topactive 200
Topactive 500
Topactive OKTO
MTTF [anos] 317
Certificado UL Ta max. 55 °C
Numero do arquivo UL E205959

Dados mecanicos
Peso [0] 77,3

Peso (sem acessorios e sem [d]

embalagem) 28
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Invélucro Retangular
Dimensbes [mm] 63 x30x24,5
Materiais invélucro: PA
Material porca 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Material da vedagéo FKM

Displays | elementos de operacao
Display em operagdo 1 x LED, verde
saida de comutacéo 2 x LED, amarelo

Display do LED de 7 segmentos, vermelho /
verde configuraveis

Observacoes

Observacoes Para obter mais informagdes, favor consulte o manual de operagao.
o dispositivo corresponde a categoria de sobretenséo Il

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexao: 1 x M12, reto; codificagdo: A; Contatos: 4; Bloqueio: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)

(&)

3 4
1: L+ Tensé&o de alimentagdo
2: 0OUT2 saida digital 2
3:L- Tensé&o de alimentacdo
4: OUT1 10-Link / saida digital 1

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacé@o: A; Contatos: 4; Bloqueio: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); vedacéo: FKM

1 2
[+ =)
;

4 3
1: L+
2:IN2 DI2 direcdo da contagem / Latch
3:L-
4:IN 1 DI1 entrada de contagem
5: ndo conectado
contador principal 0...1000000 cnt
contador de lotes: 0...9999 bent
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