E43001

Placa de flange para sensores de nivel
FLANGE PLATE 73-90 D16

[930
AN

1 vedacao

Area de aplicacéo

Modelo para sensores de nivel capacitivos LK, LI, LT, LL
Montagem conforme DIN 24557
Resisténcia a pressao 0,5 bar 0,05 MPa

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...80

Dados mecanicos

Peso [0] 183

Tipo de montagem conforme DIN 24557

Materiais aluminio anodizado; porca: aco inoxidavel; bucha de
separacgdo: latdo; anel de fixacdo: FKM; vedagéo: NBR

Max. torque de aperto [Nm] 6...9

Conexdo do sensor Adaptacao de fixacdo @ 16 mm

Conexdao de processo Flange

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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