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Einsatzbereich

Ausfuhrung fur Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5

Durchflussbereich [I/min] 0...40

Applikation fur den industriellen Einsatz

Medien Flussige und gasférmige Medien

Druckfestigkeit 30 bar 3 MPa

Druckgeréaterichtlinie Eine mdgliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch
und vom Anwender / Betreiber durchzufihren.

Sicherheitshinweise Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff

muss in allen Applikationen geprtift werden.

Mechanische Daten

Gewicht [0] 1265

Werkstoffe in Kontakt mit Gehause: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
dem Medium

Sensorikanschluss M26 x 1,5
Prozessanschluss Gewindeanschluss R 1

Zubehor

Zubehor optional Adapter: 1 x M18 x 1,5, zur Adaption von Strémungssensoren, E40104

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stlick
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