E70451

Cabo de conexdo com conector fémea

Edge-Gateway/Power cable

55 37

(]

54,5
C

¥

Ce K

Area de aplicacido

Aplicacdo Aplicagdes industriais / automacdao industrial; Tensdo de alimentacédo para edgeGateway

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 8..32DC
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -30...85
Protecao IP 65
Peso [a] 236
Materiais PBT-GF20

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm?2
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