IW5058

Sensor indutivo

IW-3008-BPKG
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Caracteristicas do produto

Funcao elétrica PNP

Saida normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 8
Invélucro Retangular
Dimensbes [mm] 60 x 36 x 10

Area de aplicacdo

Aplicacéo Aplicagbes industriais / automacao industrial; Para
aplicacdo em condi¢des de instalacdo estreitas

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de protecéo I

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim

Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutagao DC
Frequéncia de comutacdo [Hz]
300

DC
Protecéo contra curto- .

S sim
circuitos
Versdo da protecdo contra .

por impulso

curto-circuito
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Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 8

Distancia real de comutagdo [mm] 8+10 %

Sr

Distancia de trabalho [mm] 0...6,5

Precisao | desvios

Fator de correcdo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latéo: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2

Histerese [% de Sr] 1...15

Variagdo no ponto de

comutacao -10...10
[% de Sr]

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Protecéo IP 67

Certificacdes / testes
EMC EN 60947-5-2

EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2526

Dados mecanicos

Peso [0] 58,6
Invélucro Retangular
Montagem ndo embutido
Dimensbes [mm] 60 x 36 x 10
Materiais involucro: PBT

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm?

Conexao
BN 4
O ==
—_— BU L—
Cores dos fios :

BN = marrom
BU = azul
BK = preto
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