AC1146

Modulo de diagnéstico AS-Interface
AS-i Tuner IP67

44

1 botao tune
2 seletor rotativo
3 soquete do distribuidor AS-i M12
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LISTED

Area de aplicacdo

Aplicagédo ferramenta de diagndstico para AS-i

Dados elétricos

Tensdo nominal DC V] 26,5...31,6

Consumo de corrente max. [mA]

) 60
da interface AS
Protecao contra inverséo de .
i sim
polaridade
Monitoramento de subtensao sim

Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0..55

Protegéo IP 67

Certificacdes | testes

MTTF [anos] 140
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Modulo de diagnéstico AS-Interface
AS-i Tuner IP67

Dados mecanicos

Peso [a] 199,2
Invélucro Retangular
Dimensées [mm] 83 x90x 44
Materiais involucro: PBT

Displays /| elementos de operacao

Display em operagéo LED, verde

adverténcia LED, amarelo

erro LED, vermelho
Acessorios
Acessorio opcional Parte inferior do médulo:, AC5000
Observacoes
Observacdes ndo ha necessidade de enderegamento

Corrente nominal maxima do soquete de distribuicdo AS-i 1 A

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
pinos de contato para a subparte do modulo, FK:

Conexdo: M12; codificacéo: A; Contatos: 5
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soquete do distribuidor AS-i M12
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3 AS-i -
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