TAD981

Temperaturtransmitter mit Drifterkennung
TADO33KLES30-A-ZKG/US
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LISTED

Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Ausgange: 1; Anzahl der analogen Ausgénge: 1

Ausgange

Messbereich -25...160 °C -13...320 °F

Kommunikationsschnittstelle 10-Link

Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 AuRengewinde Aseptoflex Vario

Einbaulange EL [mm] 33

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Messelement 1 x Pt1000 + 1 x NTC; (thermisch gekoppelt, mit Backup-
Funktion (Temperaturmessung auch bei Ausfall eines Elements))

Medien Flissige und gasformige Medien

Druckfestigkeit 50 bar 5 MPa

Mindesteintauchtiefe [mm] 25

MAWP bei Applikationen [bar] 50

gemafl CRN

Betriebsspannung vl 18...32 DC; ("supply class 2" gemaR cULus)

Stromaufnahme [mA] 6; (24V)

Schutzklasse 1l

Verpolungsschutz ja

Bereitschaftsverzogerungszeit  [s] 8

Watchdog integriert ja

Ein-/Ausgénge

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Ausgénge: 1; Anzahl der analogen Ausgange: 1

Ausgange
Gesamtzahl Ausgénge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; 10-Link; (konfigurierbar)
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TAD981

Temperaturtransmitter mit Drifterkennung
TADO33KLES30-A-ZKG/US

Elektrische Ausfiihrung PNP/NPN

Anzahl der digitalen 1

Ausgange

Ausgangsfunktion SchlieRer / Offner / Diagnosesignal; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall I\ 2

Schaltausgang DC

Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C))
Schaltausgangs DC

Diagnoseausgang Driftiberwachung; Fehleriiberwachung
Anzahl der analogen 1

Ausgénge

Analogausgang Strom [mA] 4..20

Max. Burde [Q] (Ub-15V) x50
Kurzschlussschutz ja

Ausfiihrung

Kurzschlussschutz getaktet

Uberlastfest ja

Mess-/Einstellbereich

Stablange L [mm] 33
Messbereich -25...160 °C -13...320 °F
Hinweis zum Messbereich skalierbar
Werkseinstellung 0...150 °C / 32...302 °F
Driftwarnung 0,2..5°C 0,4..9 °F
Driftalarm 0,2..5°C 0,4..9°F

In Schritten von 0,05 °C 0,1°F
Auflésung

Aufldsung Analogausgang K] 0,05

Genauigkeit /| Abweichungen

Genauigkeit Analogausgang K] + 0,2 (-10...130°C); £ 0,3 (130...140°C); + 0,3 + 0,1% MS (-25...-10/140...160°C);
(Fuhlerspitze bis zur Metalldichtflache vollstandig in Medium eingetaucht)

Temperaturkoeffizient
[% der Spanne / 10 <+0,01; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 + 5 °C)

Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] 3/6

“

Software /| Programmierung

Parametriermdglichkeiten Schwelle fiir Driftwarnung/-alarm; Fail-Safe; Anzeigeeinheit; Skalierung Analogausgang;
Redundanzumschaltung; Verhalten Diagnoseausgang; Schaltlogik; SchlieRer / Offner

Kommunikationsschnittstelle 10-Link
Ubertragungstyp COML1 (4,8 kBaud)
10-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
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Temperaturtransmitter mit Drifterkennung
TADO33KLES30-A-ZKG/US

Profile Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

SIO-Mode ja

Benotigte Masterportklasse A

Prozessdaten analog 1

Prozessdaten binar 1

Min. Prozesszykluszeit [ms] 33,6

Unterstiitzte DevicelDs Betriebsart DevicelD
default 558

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Lagertemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prufungen

EMV DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 213
Hinweis zur Zulassung Kostenloses 5-Punkt-Kalibrierzertifikat inklusive.

Mechanische Daten

Gewicht [a] 399,5

Gehéuse Zylindrisch

Abmessungen [mm] @50,4/L=156,5

Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI, FKM
‘é‘g:"aggm Kontakt mit 1.4435 (Edelstahl / 316L): 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 AuRengewinde Aseptoflex Vario
Oberflachenbeschaffenheit

Ra/Rz der Ra < 0,6 um

medienberihrenden Flachen

Stabdurchmesser [mm] 10

Einbaulange EL [mm] 33

Bemerkungen MS = eingestellte Messspanne
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet
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Anschluss
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Anschluss fir 2-Leiter-Betrieb
OUT: Analogausgang
Anschluss fir 3-Leiter-Betrieb
ouT2: Analogausgang
OuUT1: Diagnose / 10-Link
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Maximale Betriebsdauer in Abhangigkeit von der Mediumtemperatur
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