DTE922

Dispositivo compacto RFID
DTRUHFA HLRWEIUS04
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M12X1
1 LED Estado de operacao
2 Display do LED interface de barramento de campo
3 Rosca de instalagdo M4 profundidade méax. de inser¢cdo 15mm
Area de aplicacido
g%%?:gg:;?gsgz para Brasil; Australia; Nova Zelandia; Chile
Dados elétricos
Tensédo de operacéo \Y] 19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA] 500
Consumo de poténcia W] 8,6
Classe de protecéo 1l
Freqgiiéncia de operacgao [MHZ] 915...928
Padrédo RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmisséo EIRP [mW] 200; (méaximo: 250 mWw)

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas

Saidas totais 2
Funcéo elétrica push-pull
Quantidade de saidas digitais 2
Queda de tensdo méax. da V] 5

saida de comutagdo DC
Carga de corrente max. por  [mA]

. 100; (max.
saida 00; (max.)
Protec¢éo contra curto- .

L sim
circuitos

Protecao contra sobrecarga sim

Interface de comunicacao Ethernet

Ethernet - EtherNet/IP
Protocolo EtherNet/IP

Tipo utilizado transmissao de dados
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Ethernet - TCP/IP
Protocolo TCP/IP
Configurag@es de fabrica endereco IP: 192.168.0.79
mascara da subrede: 255.255.255.0
endereco IP do gateway: 192.168.0.100
Tipo utilizado Configuracdo de parametros; transmisséo de dados

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...55

Aviso sobre a temperatura do com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C
ambiente

Temperatura de [°C] -25. 80

armazenamento

Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 301489-3
Resisténcia a choques IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / choque continuo
50 g (11 ms) / choque Unico
Resisténcia a vibragbes EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [anos] 56
Peso [d] 703,2
Dimensbes [mm] 113 x 118,6 x 50
Materiais parte inferior: aluminio; Parte superior: PBT / PC; conector: aco inoxidavel

Displays /I elementos de operacado

Display Fontes de alimentacéo 1 x LED, verde
Display do LED 4 x LED, amarelo intensidade do sinal
etiqueta de ID
status 2 x LED, verde / vermelho interface de
barramento de campo
status 2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Ethernet

Conexdo: 2 x M12; codificagdo: D; Contatos: 4

ETH1 / ETH2

TD+
RD+
TD-
RD-

A WN P
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Conexao elétrica - Fontes de alimentacao

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5

PWR

L+

entrada e saida digital 2
L-

entrada e saida digital 1
n&o conectado

a b wdNPE
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