TN2313

Sensor de temperatura com display
TN-050KLBN12-MFRKG/US/
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LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
exibicdo alfanumérica 4 digitos vermelho / verde
botdes de programacéo

parte superior do involucro pode ser girada 345°

CE cus @ IO-Link EE

LISTED

AWM

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Alcance de medigdo -50...150 °C -58...302 °F

Interface de comunicagéo IO-Link

Conexdao de processo conexdo da rosca 1/2" NPT rosca externa
Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 50

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medicéo 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Resisténcia a pressao 300 bar 30 MPa

Dados elétricos

Tens&o de operacéo \Y] 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecéo 1l
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Protecao contra inverséo de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] 1
Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacéo; sinal analégico; 10-Link; (configuraveis)
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] 25
saida de comutacdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutacgdo DC
Quantidade de saidas 1
analdgicas
Corrente da saida analdgica [mA] 4..20
Carga max. [Q] 500
Tensao da saida analdgica V] 0...10
Min. resisténcia de carga [Q] 2000
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos
Versdo da protecao contra .

) por impulso

curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm] 34,4

Alcance de medigao -50...150 °C -58...302 °F
Ajuste de fabrica 0...300 °F

Ponto de comutagéo SP -49,8...150 °C -57,6...302 °F
Ponto de comutagéo e -50...149,8 °C -58...301,6 °F
retorno rP

Ponto inicial do sinal -50...145 °C -58...293 °F
analégico

Ponto final do sinal analdgico -45...150 °C -49...302 °F
Em intervalos de 0,1°C 0,1°F
Resolucéo

Resolucéo da saida de K] 01

comutacao '

Resczlu.gao da saida [K] saida de corrente: MS / 4096; Saida de tensdo: MS / 3561
analdgica

Resolugéo do display K] 0,1

Precisao /| desvios

Precisdo do ponto de ajuste K] +0,3+(x0,1 % MS)
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Preciséo da saida analégica K] +0,3+(x0,1% MS)
Precisdo da exibi¢éo K] +0,3+(x0,1 % MS)
Coeficiente de temperatura
[% de duragdo / 10 0,1; (Em caso de desvio da condicéo de referéncia de 25 + 5 °C)
Kl

Tempos de reacao

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / T09 1/3; (de acordo com DIN EN60751)

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; légica de comutacéo; atraso de comutacao/
parametros desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saida de corrente/tensao
Interface de comunicagao 10-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisdo IO-Link 1.1
Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis
Tempo min. do ciclo do [ms] 2.3
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 707
Temperatura ambiente [°C] -25...80
armasenaments - 40..100
Protecao IP 67
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 207
Certificado UL Numero de aprovacéo UL K015
Peso [a] 226,5
Invélucro Cilindrico
DimensGes [mm] @g34/L=142
Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
?I"u"’lf;e;'a's em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Conexdao de processo conexao da rosca 1/2" NPT rosca externa
Diametro da sonda [mm] 6

Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 50
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Displays /I elementos de operacao

Display Unidade do display 2 x LED, verde

Status de chaveamento 2 x LED, amarelo

valores de medicéo exibicdo alfanumeérica, vermelho / verde 4

digitos
Observacoes
Observacdes MS = faixa de medicéo ajustavel
Os valores para seguranga aplicam a agua.

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

2 __ 1
3 4
Conexao
1 5 BN L+
/ 2 . WH
—a)— 0OUT2
4 _ BK
N OUT1
\ 3 _ BU
D— -
OuUT1: saida de comutacao /10-Link
OouUT2: saida de comutacao / saida analogica
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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