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Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] 100; (US)
Schutzklasse 1
Zusatzliche V] 18..30 DC; (UA1/UA2)
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme aus [mA]

ey 16000; (UAL: 8000; UA2: 8000)
zusatzlicher Versorgung

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und

Ausgange Anzahl der digitalen Ausgénge: 16

Ausginge

Anzahl der digitalen

Ausgéange 16; (parametrierbar)
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Kurzschlussschutz

Aktuatorversorgung der
Ausgange

Aktuatorversorgung UA1

ja

AUX (UAL/UA2)

Strombelastbarkeit Ausgédnge [A] je Port-Paar (X1.0 + X1.1; X1.2 + X1.3) 4
je Port-Gruppe (X1.0...X1.3) 8
Aktuatorversorgung UA2
Strombelastbarkeit Ausgdnge  [A]  je Port-Paar (X1.4 + X1.5; X1.6 + X1.7) 4
je Port-Gruppe (X1.4...X1.7) 8
Kommunikationsschnittstelle 10-Link
Ubertragungstyp COM3 (230,4 kBaud)
10-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Locator
Function ProductURI
SIO-Mode nein
Bendotigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 1
Unterstiitzte DevicelDs Betriebsart DevicelD
default 1842

Hinweis

Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]
Lagertemperatur [°C]
Max. zuléassige relative [%0]
Luftfeuchtigkeit

Max. Hohe uber NN [m]
Schutzart

Schutzart (NEMA 250)
Verschmutzungsgrad

Chemische Medien

Zulassungen / Priifungen
EMV

-25...60
-25...70
90
2000
IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
6P
2
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IEC 61131-9

Schockfestigkeit
Vibrationsfestigkeit

Sicherheitskennwerte

DIN EN 60068-2-27
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6

Entspricht den
Anforderungen

Mechanische Daten

ISO 13849-1PL d

Gewicht [o]

437,45
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Gehéause Quaderfoérmig

Montageart Ruckwandmontage

Abmessungen [mm] 208 x 59,3 x 38,4

Werkstoffe Gehdause: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung EPDM

Anzugsdrehmoment [Nm] <0,8

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Betrieb 4 x LED, griin
Fehler 3 x LED, rot
Funktion 16 x LED, gelb
Zubehor
Zubehor optional Verschlusskappe fiir M12-Buchsen
Bemerkungen
Bemerkungen Der Einsatz des Gerates innerhalb eines Systems mit Anforderungen an die Funktionale

Sicherheit ist mittels riickwirkungsfreier Abschaltung der Aktuatorspannung UA méglich.

Weitere Hinweise zur Funktionalen Sicherheit entnehmen Sie
bitte der Betriebsanleitung#Erganzung unter ,Downloads".

Verpackungseinheit 1 Stiick
Elektrischer Anschluss - AUX

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L; Kontakte: 5

5
1dﬁh4
qu
X31
1 L+ (UA1)
2 L- (UA2)
3 L- (UA1)
4 L+ (UA2)
5 FE

Elektrischer Anschluss - Ausgange
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Dichtung: EPDM

X1.0...X1.3

n.c.
ouT DO2
L- (UA1)
ouT DO1
FE

a b wNPF

Elektrischer Anschluss - Ausgange

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Dichtung: EPDM
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X1.4..X1.7
1 n.c.

2 ouT DO2
3 L- (UA2)
4 ouT DO1
5 FE

Elektrischer Anschluss - 10-Link
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4

2 __ 1
3 4
X1
1 L+ (Us)
2 n.c.
3 L- us)
4 DATA 10-Link

DATA: Kommunikationsschnittstelle; DO: Digitalausgang; n.c.: nicht belegt; FE: Funktionserde
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