E75471

AS-Interface-Flachkabelabgriff
FC Quick Connect M12 stainless
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LISTED

Einsatzbereich

Ausfiihrung AS-i
Elektrische Daten

Betriebsspannung V] <42 DC
Schutzklasse 1
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67

Zulassungen / Prufungen

UL-Zulassung Spannungsversorgung Class 2
Mechanische Daten
Gewicht [a] 18,45

Werkstoffe Gehause: PA; O-Ring: EPDM; Uberwurfmutter: 1.4305
(Edelstahl / 303); Kontaktstifte: Bronze verzinnt

Bemerkungen Das Flachkabel darf nicht im Gerét enden.
Verpackungseinheit 1 Stiick
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E75471

AS-Interface-Flachkabelabgriff
FC Quick Connect M12 stainless

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 5; Anzugsdrehmoment: 0,4...0,6 Nm

bei Anschluss an AS-i-Flachkabel gelb
AS-i +

n.c.

AS-i -

n.c.

n.c.

bei Anschluss an Flachkabel schwarz
AUX +

n.c.

AUX -

n.c.

n.c.

a b wWwN -

a b wWwN -

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E75471-00 — 15.04.2025 — £



