E20606

Barreira fotoelétrica de fibra 6ptica
FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Area de aplicacdo

Principio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicagdo Para uso em aplicag@es industriais

Faixa de deteccao

Alcance com amplificador de OB50: OBF: OCF: 0050

fibra 6ptica de tipo

OB50

Alcance da fibra éptica [mm] 200
OBF

Alcance da fibra 6ptica [mm] 450

OCF (High Power)

Alcance da fibra optica [mm] 4000
0050
Alcance da fibra éptica [mm] 800

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...70

Dados mecanicos

Peso [¢]] 47,5
Versédo da sonda reto
Rosca da sonda M4
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E20606

Barreira fotoelétrica de fibra 6ptica
FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Comprimento da sonda [mm] 15

Comprimento [mm] 2000

Raio de curvatura minimo [mm] 30

Disposigéo de fibras O

Diametro interno [mm] 1

Material da fibra 6ptica PMMA

Material da sonda de fibra -

optica aluminio

Material do revestimento da

fibra 6ptica PE

Acessorios

Material incluido Porcas sextavadas: 4 x M4
arruelas dentadas: 4

Acessorio opcional Fresa para fibras opticas:, E20600

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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