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Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Abzweigung Aktuatorversorgung (UA)

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] <63 DC
Schutzklasse 1]
Strombelastbarkeit gesamt [A] 16; (40 °C)
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [¢]] 99,35
Werkstoff Griffkdrper PBT
Werkstoff Uberwurfmutter Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung HNBR

Lieferumfang Beschriftungsschilder: 2

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: L; Kontakte: 5, vergoldet; Griffkérper: PBT, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt;
Dichtung: HNBR
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Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L; Kontakte: 5, vergoldet; Griffkbrper: PBT, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt
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