ACb5245

Modulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rapida
ClassicLine 4DI IP67
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Area de aplicacédo
Modelo Invélucro para montagem de acordo com as normas DIN
Aplicacéo Montagem em campo

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo \Y| 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)

Consumo de corrente max. [mA]

da interface AS 250

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de entradas digitais: 4

Quantidade de entradas

digitais 4

Circuito de. e.ntrada das PNP

entradas digitais

Alimenta¢&o de sensor das .
AS-i

entradas

Fontes de alimentacdo V] 18...30

Capacidade de carga max. [mA] 200

das entradas totais

Corrente de entrada High [mA] 6...10

Corrente de entrada Low [mA] 0..2

Nivel de comutacéo High V] >11

Entradas digitais com

resisténcia contra curto- sim

circuito
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Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Protegéo IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 50295
IEC 61000-6-2

MTTF [anos] 406

Valor caracteristico AS-i

Versdo AS-i 2.11;3.0

Enderecamento AS-i soquete de enderegamento

Modo de enderegcamento .

ampliado sim

Perfil mestre AS-i M2; M3; M4

Perfil AS-i S-0.AE

Configuracédo da AS-i E/S [hex] 0

Cadigo ID da AS-i [hex] A.E

Bits de dados bit de dados DO D1 D2 D3
Entrada 1 2 3 4
soquete I-1 -2 -3 I-4
Pino 4 4 4 4

Peso [g] 173

Invélucro Retangular

Tipo de montagem Montagem rapida; cabo plano AS-i de conex&o direta;

montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
DimensGes [mm] 103 x 45 x 44,7
Materiais PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de niquel e de estanho

Displays /| elementos de operacao

Display em operagéo LED, verde
erro LED, vermelho
Funcéo LED, amarelo

Conexao elétrica

Conexdo do médulo Cabo chato
Material incluido parte inferior
Acessoério opcional tampa de protecao: M12, E73004

Observacoes
Observacoes Nenhuma das conexdes seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
I-, I+, 1-1/2, 1-2, 1-3/4, 1-4
As conexdes estdo ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

técnica rapida de montagem para cabo chato AS-i: ; possivel alinhar em trés direcdes
Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 3
1 2

Entradas

alimentacao do sensor L+
ndo conectado
alimentacao do sensor L-
entrada de dados

ndo conectado

a b wNPF

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AC5245-00 — 24.01.2024 — &



