EC2114

Kit de cabo de programacao para interface CAN
R360/CABLE/CANfox-Basic
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1 Cabo de programacdo para BasicController
2 Cabo de programacdo para BasicDisplay
c UK
CA

Area de aplicacdo

Modelo para BasicController e BasicDisplay, ndo adequado para:, CR0431
Aplicagdo Aplicacdes industriais / automag&o industrial

Dados mecanicos

Peso [a] 144,3
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

ifm electronic gmbh « FriedrichstralRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — EC2114-00 — 11.05.2011 — £

S



EC2114

Kit de cabo de programacao para interface CAN
R360/CABLE/CANfox-Basic

Conexao elétrica

cabo: 1 m, PVC, cinza
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1 Cabo de programacéo para BasicController
2 Cabo de programacéo para BasicDisplay

Conexao elétrica - Controlador basico 2

Conexdo: Involucro de contato timer padrédo
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Conexao elétrica - IHM basica 1

Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 5

Conexao elétrica - IHM basica 2

Conexao: conector DIN
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