E10742

Klemmbhalter mit Festanschlag
FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP

Auslaufartikel

Alternativartikel: E12746
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehdors eventuell abweichende technische Daten.
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Einsatzbereich
Ausfiihrung mit Festanschlag
Mechanische Daten
Gewicht [a] 130,2
Montagehinweis Sensor mit aktiver Flache nach rechts ausrichten (siehe MalRzeichnung)
Abmessungen [mm] M24 x1,5/L =58
Gewindebezeichnung M24 x 1,5
Innendurchmesser [mm] 18
Werkstoffe Klemmbhalter: Messing weil3bronze-beschichtet; Muttern: Messing weif3bronze-beschichtet
Anzugsdrehmoment [Nm] 7; (Befestigungsmuttern: 40)
Zubehor
Lieferumfang Muttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stick
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