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Caracteristicas del producto

Numero de entradas y NUmero de salidas analdgicas: 1

salidas

Rango de medicién [°C] -50...150

Interfaz de comunicacion 10-Link

Conexion de proceso conexién de rosca G 1/4 rosca exterior
Longitud de instalaciéon EL [mm] 50

Campo de aplicacién

Caracteristica especial contactos dorados

Elemento de medicién 1 x Pt 1000; (segun DIN EN 60751, clase A)

Fluidos fluidos liquidos y gaseosos

Resistencia a la presion 400 bar 40 MPa

Nota sobre la resistencia a la sensor

presion en caso de montaje con adaptador, se aplican los datos del mismo.

Datos eléctricos

Tension de alimentacion \Y] 18...32 DC; ("supply class 2" segin cULus)
Consumo de corriente [mA] <50

Clase de proteccion 1l

Proteccién contra inversiones
de polaridad

Retardo a la disponibilidad [s] 1

si

Entradas/salidas

NUmer ntr . . -
umero de entradas y Numero de salidas analdgicas: 1

salidas

Numero total de salidas 1

Sefial de salida sefial analogica; 10-Link; (configurable)
Numero de salidas 1

analégicas

Salida analdgica de corriente  [mA] 4..20

Carga max. [Q] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Q)

Proteccién contra

L si
cortocircuitos
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Resistente a sobrecargas si

Rango de configuracién | medicion

Longitud de varilla L [mm] 37
Rango de medicion [°C] -50...150
Configuracion de fabrica -50...150 °C
Resolucion

:;;Icél;iilzn de la salida K] 0,04

Precision | variaciones

z;:\féjg;de la salida [K] +0,3 + (£ 0,1 % MS)
Coeficiente de temperatura
[% del margen por 0,1, (En caso de variacion con respecto a las condiciones de referencia 25 £ 5 °C)
cada 10 K]

Tiempos de respuesta

T?empp de respuesta [s] 1/3

dindmico TO5 / T09

ntertaces

Interfaz de comunicacion 10-Link

Tipo de transmision COM2 (38,4 kBaud)

Revision 10-Link 1.1

Perfiles Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable

Tiempo minimo del ciclo de [ms] 2.3

proceso

DevicelDs compatibles Modo de funcionamiento DevicelD
default 377

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Aimacenament - 40...100

Grado de proteccion IP 67; IP 68; IP 69K

CEM DIN EN 61000-6-2

Resistencia a choques DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)

Resistencia a vibraciones DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)

MTTF [afios] 572

Homologacion UL Numero de homologacion UL K002

Datos mecanicos

Peso [0] 94

Carcasa cilindrico

Dimensiones [mm] @ 18,7 /L =113,9
Materiales inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
?I"u"’i‘;i”a'es en contacto con el inox (1.4404 / 316L); Junta térica: FKM
Par de apriete [Nm] 35
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Conexion de proceso conexion de rosca G 1/4 rosca exterior
Diametro de la sonda [mm] 6
Longitud de instalacion EL [mm] 50

Indicaciones /| elementos de mando

Indicacién Estado operativo 1 x LED, verde
Notas MS = margen de medicién configurado
Cantidad por pack 1 unid.

Conexion eléctrica

Conector: 1 x M12; codificacién: A; Contactos: 4, dorado
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