E10818

Cabos de conexao com conector de valvula
VVSAB041MSS00,6A03STAHO30VAS
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Area de aplicacdo

Caracteristica especial sem halogénio
Aplicagéo Aplicacdes industriais / automacao industrial
Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y] <24 AC/DC
Protecgdo contra sobretenséo sim; (VDR)

Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25..90

Protegéo IP 67

Dados mecanicos

Peso [0] 76

Dimensbes [mm] 30x15x 39
Materiais invélucro: TPU
Material do invélucro TPU

Material porca 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)

Displays / elementos de operacao
Display em operagdo 1 x LED, amarelo

Acessorios

Material incluido parafuso: 1
area para marcacéo: 1

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexao: 1 x M12, angular; codificagdo: A; Contatos: 3; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
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E10818

Cabos de conexao com conector de valvula
VVSAB041MSS00,6A03STAHO30VAS

Conexao elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 4,8 mm; 3 x 0,5 mm?2 (16 x @ 0,2 mm)
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Conexao elétrica - soquete
Conex&o: 1 x valvula tipo A DIN (EN 175301-803), angular; Contatos: 4; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
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