DN1022

Schaltnetzteil 24 V DC
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

1

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: DN4012
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehdors eventuell abweichende technische Daten.
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Elektrische Daten

| Mo

Nennspannung AC V]
Nennfrequenz AC [Hz]
Eingangsspannung DC V]
Eingangsspannungsbereich \Y]
AC

Ausgangsspannung DC V]
Schutzklasse

Ausgangsspannung V]

Ausgangsspannungstoleranz  [%]

Max. Ausgangsstrom bei min.  [A]
Ausgangsspannung

Anzahl Ausgangsstromkreise

Max. Restwelligkeit [mV]
Wirkungsgrad [%0]
(Nennspannung 230 V AC /

50 Hz)

Derating [WIK]

<230
50...60
290; (-20 % / +25 %)

100...240; (-15 % / +10 %)

24...28
l; (IEC 61140)
einstellbar
2

4,1

1
50

90

2 (60...70 °C)
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DN1022

Schaltnetzteil 24 V DC
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Netzausfalliberbriickungszeit [ms]

(Nennspannung 230 V AC / 40
50 Hz)

Ausginge

Kurzschlussschutz ja
Uberlastfest ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...70
Schutzart IP 20

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [Jahre] 57
Mechanische Daten
Gewicht [0] 434
Gehéause Quaderférmig
Montageart Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen [mm] 75 x 73 x 107
Werkstoffe Gehéause: PC

Anzeigen | Bedienelemente
Anzeige Funktion LED, griin

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stlick

Elektrischer Anschluss

Federkraftklemmen: ...2,5 mm?2

Anschluss
24V DC
+ + - =
£ N L
115/230 VAC
1 priméar
2 sekundar
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