SA4310

Sensor de fluxo
SAEXXXXBFRKG/US-100
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200 mm

LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
exibi¢do alfanumérica 4 digitos vermelho / verde
botBes de programacao

parte superior do invélucro pode ser girada 345°
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conexao de processo Adaptacéo de fixagéo @ 8 mm

Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Substancias agua; solugdes de glicol; ar; 6leos

Informag&o sobre fluidos Oleos de baixa viscosidade com viscosidade: < 40 mm2/s (104 °F)
Oleos de alta viscosidade com viscosidade: > 40 mm2/s (104 °F)

Temperatura do fluido [°F] -4...212

Resisténcia a pressao 50 bar 725 psi 5 MPa

MAWP nas aplica¢gbes [bar] 50

segundo CRN
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Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <100

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (500 V DC)

Protegéo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] 10
Principio de medida calorimétrico

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacao; sinal analégico; sinal de frequéncia; 10-Link; (configuraveis)
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo méax. da \Y| 25
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutacdo DC
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 350
Protecdo contra curto- .

- sim
circuitos
Verséo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Prote¢é&o contra sobrecarga sim
Frequéncia da saida [Hz] 0...1000
Faixa de medicao / de ajuste
Comprimento da sonda L [mm] 200
Modo de operagéo relativo; completamente liquido; completamente gasoso; (absoluto:

Medicao de referéncia recomendada; ajuste de fabrica: relativo)

Controle de temperatura

Alcance de medigao [°F] -4...212
Resolucéo [°F] 0,5
Fluido Liquido - modo de operagéo absoluto

Alcance de ajuste [ft/s] 0,15...9,85
Sensibilidade maxima [ft/s] 0,15...9,85
Fluido Liquido - modo de operagao relativo

Alcance de ajuste [ft/s] 0,15...19,5
Sensibilidade méaxima [ft/s] 0,15...9,85
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Fluidos gasosos: modo de operacgéo “absoluto”

Alcance de ajuste [ft/s] 6...328
Sensibilidade maxima [ft/s] 6...328
Fluidos gasosos: modo de operacao “relativo”

Alcance de ajuste [ft/s] 6...656
Sensibilidade méaxima [ft/s] 6...328

Precisao /| desvios

Derivagéo de temperatura
[cm/s x 1/K]
Gradiente da temperatura [K/min] 100

0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F)

Modo de operacgéo absoluto
Repetibilidade 0,05 m/s; (4gua; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)
Modo de operacdo relativo

Preciséo + (7 % MW + 2 % MEW); (para modo relativo na area de sensibilidade maior
sob as seguintes condig6es:; agua: 68...158 °F; comprimento de entrada:
5 ft; DN25 (DIN 2448); posi¢do de montagem de acordo com o manual;
Em outras substancias e posi¢cdes de montagem, a precis@o pode variar.)

Repetibilidade 0,05 m/s; (&gua; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)

Controle de temperatura

Derivagéo de temperatura + 0,003 K/°F

Precisdo K] +0,3/+1; (4gua; velocidade do fluxo: 1...9,85 fps / ar; velocidade do fluxo: > 32,8 fps)

Tempos de reacao
Tempo de resposta [s] 0,5; (T09; agua; glicol: 0,8 s; ar: 7 s; 6leo: 1,8 s; respectivamente T09)
Controle de temperatura

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / T09 1,5 (T09); (dgua; velocidade do fluxo: 1...9,85 fps)

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; légica de comutacao; saida de
pardmetros corrente/frequéncia; selecéo de substancias; Amortecimento; funcéo Teach;
display rotativo/desligavel; unidade de medida padré&o; cor do valor do processo

Interface de comunicacao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padrédo IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 2

analégicos

Dados do processo binarios 2

Tempo min. do ciclo do [ms] 3

processo
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DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD

Factory setting / ModE = (REL) 537

ModE = (GAS) 551

ModE = (LIQU) 544
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°F] -40...176
armasenamento a 40..212
Protecao IP 65; IP 67
CertificacOes | testes
EMC DIN EN 60947-5-9
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragtes DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 143
Certificado UL NuUmero de aprovacéo UL 1017

Numero do arquivo UL E174189
Peso [¢]] 3445
Invélucro Cilindrico
DimensGes [mm] @8/L=292
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
?I"u"’i‘:ji”a's em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Conexao de processo Adaptacéo de fixa¢éo @ 8 mm

Displays / elementos de operacao

Display Unidade do display 6 x LED, verde (%, fps, gpm, cfm, °F, 103)
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
valores de medicéo exibi¢do alfanumérica, vermelho / verde 4
digitos
Observacdes MW = valor de medigéo
MEW = Valor final da faixa de medicéo
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexao

1 5 BN L+

2 . WH
_/—-)— ouT2
_\i.DL OUT1

3. BU L

Codificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2

- saida de comutacdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- Frequencia de saida Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
10-Link

- saida de comutacdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- saida de comutacao controle de temperatura
- saida analégica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- saida analdgica controle de temperatura
- Frequencia de saida Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- Frequencia de saida controle de temperatura
- Entrada External Teach
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco

ifm electronic gmbh  Friedrichstrafle 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer altera¢des técnicas sem aviso prévio — PT-BR — SA4310-00 — 13.04.2023 — E



