TS2789

Sensor de temperatura com cabo e sonda de rosca
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

14 — 0

M12 x1
T
H
H
&
|
|
|
l
24
| M

C€ DNV

DNV.COM/AF

Caracteristicas do produto
Alcance de medigao -40...90 °C -40...194 °F
Conex&o de processo conexdo da rosca M5 rosca externa

Area de aplicacédo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medigdo 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Montagem sensor de contato para corpos sélidos

Dados elétricos

Classe de protecéo 1l

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medicdo -40...90 °C -40...194 °F
Preciséo / desvios

Preciséo [K] * (0,15 K + 0,002 x|t])

Tempos de reacao

-rr:srgggt:;n?géc/o.l%z [s] 3/8; (de acordo com DIN EN60751)
Protegéo IP 67

Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 11416

Dados mecanicos

Peso a] 80,95

Invélucro Cilindrico

Modelo Sensor parafusado
Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Max. torque de aperto [Nm] 1,5

Conex&o de processo conexdo da rosca M5 rosca externa
Diametro da sonda [mm] 4
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TS2789

Sensor de temperatura com cabo e sonda de rosca
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexao
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