INS07A

Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes
IND3004DBPKG/US/3DI/3G
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Caracteristicas do produto

DA

Funcéo elétrica PNP

Saida 2 x normalmente aberto
Alcance de deteccéo [mm] 4

Invélucro Retangular
Dimensfes [mm] 40 x 26 x 47

Area de aplicacdo
Aplicacéo Para aplicagbes em areas potencialmente explosivas; Sensor de posi¢éo para atuadores

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] <15
Classe de protecao 1

Prote¢do contra inversao de

polaridade sim
Funcéo elétrica PNP
Saida 2 x normalmente aberto
Queda de tensdo méax. da \Y] 25

saida de comutagdo DC
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Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutagdo DC

Intensidade de corrente [mA]
méaxima de pico da saida de 100
comutagéo

Frequéncia de comutacdo [Hz]
DC

Protegédo contra curto-
circuitos

1300
sim

Versdo da protecdo contra

L or impulso
curto-circuito P P

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao
Alcance de deteccgao [mm] 4

Distancia de trabalho do [mm]
disco

Precisao / desvios

Fator de correcdo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latéo: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Variagdo no ponto de
comutacao -10...10
[% de Sr]
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Protegéo IP 67

Certificacdes | testes

Aprovagao SEV 24 ATEX 0722 X; IECEx SEV 24.0008X
fTegi(ﬁca‘?éo dos aparelhos ‘€5 113D Extc llIC T80°C D¢
€x 113G ExeclIC T6 Gc
Aviso para a rotulagem dos somente em combinagdo com a caixa de protecéo
equipamentos ATEX
EMC EN 60947-5-2
MTTF [anos] 1064
Peso [a] 3415
Invélucro Retangular
DimensGes [mm] 40 x 26 x 47
Materiais involucro: PBT; tampa: PC; Proteccéo de embate: aco inoxidavel

Displays / elementos de operacao
Display Status de chaveamento 2 X LED, amarelo

Acessoérios

Material incluido parafusos de sextavado interno: 2 x (M5 x 35 mm)
Proteccdo de embate
suporte de montagem: 1
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Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4; Corpo: ago inoxidavel
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Conexao
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