TA3597

Transmissor de temperatura
TA-000KLER12- /US
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigdo [°C] 0...100
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedacdo embutido

Area de aplicacédo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medicéo 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Temperatura do fluido [°C] < 100; (<5 min: 150)
Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa

Dados elétricos
Tensé&o de operagéo \Y| 18...32DC

Classe de protecao 1

Prote¢&o contra inversao de

polaridade sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Saidas totais 1

Sinal de saida sinal analégico
Quantidade de saidas 1
analdgicas

Corrente da saida analégica [mA] 4..20

Faixa de medicdao / de ajuste
Alcance de medicdo [°C] 0...100

Precisao | desvios

Precisdo da saida analdgica K] + (0,25 K + 0,002 x]t|)
Coeficiente de temperatura
[% de duragdo / 10 0,1
K]

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteracdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — TA3597-00 — 13.04.2023 — &



TA3597

Transmissor de temperatura
TA-000KLER12- /US

Tempos de reacao

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / T09 10/ 40; (para agua (70 °C; 0,04 m/s))

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Temperatura de [°C] -40.. 85

armazenamento

Protecao IP 69K; (em conex&@o com conector macho correspondente)

CertificacOes | testes
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

Dados mecanicos

Peso [0] 146,5

Invélucro Cilindrico

DimensGes [mm] @18/L =102

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PEEK

?I"uai‘;i”a's em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PEEK

Max. torque de aperto [Nm] 10

Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedacao embutido

Caracteristica da superficie
Ra/Rz das superficies que

entram em contato com as

substancias

Ra <0,8 um

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 2, dourado
2 1

O

Conexao
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