RV3500

Encoder incremental de eixo macico
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
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Caracteristicas do produto
Resolugéo 1...10000; (parametrizavel; ajuste de fabrica: 1024) tracos
Interface de comunicagéo 1O-Link
Verséo do eixo eixo maci¢o
Diametro do eixo [mm] 10
Area de aplicacido
Principio de funcionamento incremental
Sistema de acionamento magnético

Dados elétricos

Tensédo de operacéo V] 4,75..30 DC
Consumo de corrente [mA] <150

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] 0,5
Rotacgéo elétrica max. [U/min] 12000

Funcao elétrica HTL/TTL
Carga de corrente max. por  [mA] 50
saida
Frequéncia de comutacdo [kHz] 1000
Ajuste de fabrica Saida: HTL (50 mA)
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos
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INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Diferenca de fase Ae B [°] 90

Faixa de medicao / de ajuste

Resolugéo 1...10000; (parametrizavel; ajuste de fabrica: 1024) tracos

Precisao | desvios

Precisdo [°] 0,1

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos Resolucéo; sentido de rotacéo; HTL; TTL

parametros

Interface de comunicagéo 10-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revis&o 10-Link 1.1

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Tempo min. do ciclo do [ms] 23

processo '

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 499

Temperatura ambiente [°C] -40...80

Aviso sobre a temperatura do com cabo de instalagao flexivel: -25 °C

ambiente

amasenamento - -40..80

Umidade relativa do ar max. [%] 95; (Condensacéo ndo admissivel)

Protegéo IP 65; IP 66; (lado do invélucro: IP 67; lado da onda: IP 64)

Resisténcia a choques 100g

Resisténcia a vibragbes 20g

MTTF [anos] 292

Dados mecanicos

Peso [0] 441
Invélucro Cilindrico
Dimensbées [mm] @58/L=795
Materiais Flange: aluminio; invélucro: 1.4521 (aco inoxidavel / 444); tampa do cabo: PA
Rotacdo mecénica max. [U/min] 12000
Torque inicial max. [Nm] 0,01
Torque df:\ temperatura de [°C] 20
referéncia

Verséo do eixo eixo macico
Diametro do eixo [mm] 10
Material do eixo aco inoxidavel
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Carga de eixos max. axialna  [N]

extremidade do eixo 40

Carga de _eixos méx._ radial [N] 60

na extremidade do eixo

Flange de fixagao flange de fixag&o
Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, @ 4,9 mm; radial, também pode ser usado axialmente; 5 x 0,14 mm?

10-Link

marrom L+

branco nao utilizar
azul L-

cinza nao utilizar
preto 10-Link
blindagem invélucro
encoder

marrom uB

branco A

azul GND
cinza B

preto Z/0-Pulse (90 deg)
blindagem involucro

Diagramas e curvas

diagrama de pulso 180° 180°

- —

PR e v

90

diregdo de rotagdo no sentido horario (visto sobre o eixo)
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